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Las nuevas lamparas LED de Finder para armarios eléctricos, con montaje magnético

» Montaje “Dos en uno” - Montaje magnético directo o mediante un soporte metalico atornillado
+ Niveles de brillo: 600 0 1200 Ilimenes

« Variantes con: encendido directo, interruptor ON / OFF o detector de movimiento

+ Alimentaciéon - Multi-tensién: 12 ...48V AC/DCy 110...240V AC/ DC

+ Nuevo disefno
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SERIE 7L

Nuevas lamparas LED para armarios

Tipo 7L.43 (600 limenes) - Montaje magnético directo o mediante soporte metalico atornillado
Tipo 7L.46 (1200 limenes) - Alimentacién: 12...48 VAC/DCy 110 ... 240 V AC/ DC

- Consumo de energia nominal: 6 W (600 Im), 9 W (1200 Im)

- Angulo de radiacién: 120 °

- Temperatura de color: 5000 K

- Categoria de proteccién: IP20

Encendido sin

interruptor ON / OFF Encendido mediante Fijacion magnética Fijacion magnética
o detector de Encendido mediante detector de directa a panel mediante soporte
movimiento interruptor ON / OFF movimiento metdalico metalico atornillado
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Sistema de conexién rapido y /-\

sencillo mediante bornes push-in Y \ T\

para la conexién a una sola ) S—— N————
unidad, o mediante conectores

enchufables para el enlace Conexion multiple

de una o varias unidades . Facil enlace con conectores

enchufables (max. 7 ldamparas)

sin interruptor ON / OFF o detector de movimiento

) con detector de movimiento

@aor @ con interruptor ON/OFF

Lampara cédigo | limenes | Tension de alimentacion | Encendido Conexiones
7L.43.0.024.0100 600 | 024 = (12...48)V AC/DC Sin interruptor ON / OFF o detector de movimiento | Bornes Push-in
7L.43.0.024.0200 600 | 024 = (12...48)V AC/DC Sin interruptor ON / OFF o detector de movimiento | Conectores enchufables
7L.43.0.230.0100 600 | 230 = (110...240)V AC/DC | Sin interruptor ON / OFF o detector de movimiento | Bornes Push-in
7L.43.0.230.0200 600 | 230 = (110...240)V AC/DC | Sin interruptor ON / OFF o detector de movimiento | Conectores enchufables
7L.43.0.024.1100 600 | 024 = (12...48)V AC/DC Mediante interruptor ON / OFF Bornes Push-in
7L.43.0.024.1200 600 | 024 = (12..48)V AC/DC Mediante interruptor ON / OFF Conectores enchufables
7L.43.0.024.2100 600 | 024 = (12..48)V AC/DC Mediante detector de movimiento Bornes Push-in
7L.43.0.024.2200 600 | 024 = (12...48)V AC/DC Mediante detector de movimiento Conectores enchufables
7L.43.0.230.1100 600 | 230 = (110..240)V AC/DC | Mediante interruptor ON / OFF Bornes Push-in
7L.43.0.230.1200 600 | 230 = (110..240)V AC/DC | Mediante interruptor ON / OFF Conectores enchufables
7L.43.0.230.2100 600 | 230 = (110...240)V AC/DC | Mediante detector de movimiento Bornes Push-in
7L.43.0.230.2200 600 | 230 = (110..240)V AC/DC | Mediante detector de movimiento Conectores enchufables
7L.46.0.024.1100 1200 | 024 = (12...48)V AC/DC Mediante interruptor ON / OFF Bornes Push-in
7L.46.0.024.1200 1200 | 024 = (12...48)V AC/DC Mediante interruptor ON / OFF Conectores enchufables
7L.46.0.024.2100 1200 | 024 = (12...48)V AC/DC Mediante detector de movimiento Bornes Push-in
7L.46.0.024.2200 1200 | 024 = (12...48)V AC/DC Mediante detector de movimiento Conectores enchufables
7L.46.0.230.1100 1200 | 230 = (110...240)V AC/DC | Mediante interruptor ON / OFF Bornes Push-in
7L.46.0.230.1200 1200 | 230 = (110...240)V AC/DC | Mediante interruptor ON / OFF Conectores enchufables
7L.46.0.230.2100 1200 | 230 = (110...240)V AC/DC | Mediante detector de movimiento Bornes Push-in
7L.46.0.230.2200 1200 | 230 = (110...240)V AC/DC | Mediante detector de movimiento Conectores enchufables

FINDER se reserva el derecho de realizar modificaciones en las caracteristicas de sus productos en cualquier momento y sin previo aviso. FINDER declina cualquier responsabilidad por un uso inadecuado o equivocado de sus productos que pueda ocasionar daios a cosas o personas.
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