Brocas

CARACTERISTICA
S

Revestimiento de
nitruro de titanio
(estafio)

Longitud de eje mas
larga

Punta de corte en
angulo recto

angulo de corte de
118°

Disponible en
tamanos de 0,25 mm
a20mm

Broca helicoidal de HSS RS
Pro, 25mm x 240mm

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Descripcion del

Brocas jobber de alta velocidad con revestimiento de nitruro de titanio; resultan ideales para diversos
trabajos y materiales, cuentan con un eje mds largo que otras brocas estandar y pueden usarse con taladros
tanto manuales como de columna. Permiten taladrar metales, madera y pldsticos, asi como otros materiales.
Las brocas jobber disponen de una punta de corte a derechas y un angulo de corte de 118°.

Especificaciones

Tipo de broca Broca helicoidal

Tipo Torsion

Material Acero de alta velocidad (HSS)
Superficial Revestimiento de estafio
Aplicacion de perforacion Metales, maderas, plasticos

Especificaciones mecanicas

Longitud total 57mm
Angulo de punto 118°

Diametro 2.5mm
Longitud de acanaladura 30mm

Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones DIN 338; BS 328-ISO 235/1
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| RS Stock No. Dia.(mm) Owverall Length{mm) Flute Length{mm)
213-B87 1.0 34 12
213-900 1.1 16 14
213-310 1.2 1B 16
213-893 13 1B 16
213-376 14 40 18
213-871 15 40 18
213-859 16 43 20
213-433 1.7 43 20
213-865 1.8 46 22
213-972 19 46 22
213-916 2.0 49 24
213-966 2.1 49 24
213-950 2.2 53 27
213-944 2.3 53 27
213-938 2.4 57 30
213-922 25 57 30
213-843 2.6 57 30
213-764 2.7 61 33
213-758 28 61 33
213-427 29 61 33
213-411 3.0 61 33
213-382 3.1 65 36
213-405 3.2 65 36
213-398 33 65 36
213-742 34 70 39
213-304 35 70 39
213-720 16 70 39
213-714 1.7 70 39
213-736 18 75 43
213-837 39 75 43
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