Gefahrstoffschranke

=

MERKMALE

Vollstandig
geschweil3t fur
Festigkeit und
Schutz

Hebelgriff mit zwei
Stahl-
Verriegelungsstange
n Top und Bott

Geschweildtes
Regalfach fir
organisierte
Aufbewahrung und
Verschuttungsrickh
altung

Integrierte
Auffangwanne im
Schrankboden zur
Aufnahme groRerer
verschutteter
Flissigkeiten

2 Turen verriegelbares Boden-
Stehblech von RS PRO, 1830
X 915 x 457 mm

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Gefahrgut- und Universalschranke von RS PRO sind eine ausgezeichnete Aufbewahrungsldsung fir
gefahrliche und brennbare Stoffe wie Chemikalien, Farben, Pestizide und mehr. Sie bestehen aus
0,9/1,2 mm Weichstahl und bieten eine ausgezeichnete Haltbarkeit und Festigkeit bei gleichzeitig
einfacher Reinigung und Wartung. Die Schranke sind in zwei Grél3en erhéltlich und verfigen Uber 2
verriegelbare Tiren, die eine ausgezeichnete Sicherheit bieten und sicherstellen, dass nur autorisierte
Personen Zugang erhalten. Im Inneren verfligen die Schranke tUber geschweil3te Ablagen, die es Ihnen
ermdglichen, den Inhalt organisiert zu halten und gleichzeitig zu verhindern, dass verschuttete
Flussigkeiten auf andere Gegenstande tropfen. Der Sockel verfiigt aul3erdem Uber einen integrierten
Auffangbehalter, um grof3e Mengen verschitteter Flissigkeiten aufzufangen und so zu verhindern,
dass sich gefahrliche Substanzen auf andere Gegenstande verteilen.

Welche GrofRen sind in dieser Serie erhéaltlich?

e 6211672 : RS PRO Schrank fir die 2-tlrrige, verriegelbare Aufbewahrung gefahrlicher Stoffe,
915 x 915 x 457

e 6211694 : RS PRO Schrank fur 2 Turen zur abschlieZbaren Aufbewahrung von gefahrlichen
Stoffen, 1830 x 915 x 457

Allgemeine

Anzahl der Tiuren 2
Anzahl der Regale 3
Verriegelbar Ja
Werkstoff Weichstahl
Farbe Grau
Oberflache Epoxidharz-Polyester-Pulverbeschichtung
A Schulen, Krankenh&user, Garagen, Lagerh&auser,
nwendung .
Fabriken
AulengrolRe 1830 mm x 915 mm x 457 mm
Hohe 1830mm
Breite 915mm
Tiefe 457mm
Verriegelungsmechanismus Verriegelbare 2-Punkt-Griffe
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https://uk.rs-online.com/web/p/products/6211672/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/6211694/

Gefahrstoffschranke Eﬂg

Regaldaten

Grolie 50 mm x 150 mm
Breite 50mm

Tiefe 150mm

Zulassungen

Die Vorschriften fur gefahrliche Stoffe und explosive
Atmospharen (DSEAR) mit Zulassung gemal ACOP
(Code of Practice) L136, Ziffern 94-96, zusammen mit
den Anlagen A und B, BS5378

Konformitat/Zertifizierung

Cabinets and bins comply with the requirements of:

-The gwde lines set out in the Health and Safety Executive Guide HSG51 for the Storage of
Flammable Liquids in Containers

-The Highly Flammable Liquids and Liquid Gases Regulations, Section 5 (1.D) and

the guide to regulation No.5 (17).

-The factory inspectorates Certificate of Approval No.1 parts 3 and 4 -

The Dangerous Substances and Explosive Atmospheres Regulations
(DESEAR)Approved Code of Practice (ACOP)L136 paragraphs 9496 along with
Appendices A & B and pau?‘raph 104 which details the performance requirements for fire
resisting cupboards and bins. It is however important to emphasise that they do not specify an
absolute test or standard for the cabinets or bins, rather they relate to the nominal
construction principles

Namely

-The matenals used to formthe top, bottom, sides, door’'s, kd and back are capable of providng
the required fire resistance (i e 30 minutes integrity) and reaction to fire

-All joints at comers should be free from openings or gaps

-Doors/lids should be close fitting to the frame of the cabinet/bn such that there is a nominal
overlap between the frame and lid/doors in thew closed position

-That all matenals used in the construction of the cabinet/bin should have a melting

point greater than 750 degrees C

RS Components - Dieses Produkt kdnnen Sie unter https://uk.rs- Seite 3Von 44

_ [ [



Gefahrstoffschranke E@

Please see 621-1672 for an alternative.

HI15XxWI15xDA57mm complete with 1 Shelf
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