Standard-Anschlussklemmmenblocke Terminal Eﬂg

MERKMALE

Nicht abgesicherter RS Pro, 3-polig, 12 AWG, nicht
Terminal Block abgesicherte Terminal Block
Polyamid, 750 V

Einfache
Verdrahtungsinstalla

tion

Leichtes
Polyamidgehause

Einfache
Verdrahtungsinstalla
tion

Vernickelte
Messingkontakte

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Standard-Anschlussklemmmenblocke Terminal

Produktbeschreibung

Dieser nicht abgesicherte Terminal Block von RS Pro ist eine zuverlassige und kostengunstige
Ldsung fur Kabel-Kabel-Verbindungen. Dieser leichte und robuste Terminal Block wurde fir frei
héangende oder Frontplattenmontage-Anwendungen entwickelt.

Allgemeine Spezifikationen

Abgesichert
Montageart
Kontaktwerkstoff
Anschlussmethode
Kontaktbeschichtung
Farbe

Werkstoff

Anzahl der Pole
Einsatze

Gehause
Schrauben

Anwendungen

Elektrische Spezifikationen

Nein

Frei hangend, Frontplattenmontage
Messing

Schraubanschluss

Zinn

Schwarz

Polyamid

12

Messing

Polyethylen (PE)

Verzinkter Stahl

AnschlieRen der Beleuchtung an Schalter, Anschlie3en

der Verkabelung an eine Masse, HLK-Systeme,
Netzteile

Nennstrom 15A
Nennspannung 750V
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Standard-Anschlussklemmmenblocke Terminal E‘Elﬂg

Mechanische Spezifikationen

Kabel CSA 4mm?2

DrahtgroRRe 22 AWG bis 12 AWG
Abmessungen 45,5 mm x 21,6 mm x 13 mm
Rastermalf} 9.5mm

Schraubengrdfie M3.5

Betriebsumgebungsspezifikationen

Minimale Betriebstemperatur -40°C
Maximale Betriebstemperatur 105 °C

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung RoHS, CE (BS EN 6.998)
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Standard-Anschlussklemmmenblocke Terminal

CROSS | CURRENT | RATED DIMENSIONS (mm)
RS CODE | SECTION | RANGE | VOLTAGE L W 3} o2 D d H h
7638113 | 4 mm? I~24A EL0Y 43 168 | 2.8 23 7.8 & 136 | 76
7638116 & mm? S5~32A 380 115 | 188 | 3.3 2.6 10 8 15 8.5
8670963 | 10mm® | 10°574 400 129 | 207 | 4.3 2.8 11 9 16.2 | 9.6
8570972 | 12 mm? | 157614 400 137 | 235 | 45 2.8 12 10 18.5 | 10.2
8670975 | 16 mm? | 20~76A 400 165 | 255 | 55 3 14 11 19.8 | 11.2
8670975 | 25mm? | 60~101A 400 187 | 312 | &5 38 | 165 13 255 | 14.8
rated for rigid wire and cables {if for flexible wire, it should be reduced ane-step, Le. Gmmd s
Ammm?
Cross (01 wire entry hole diameter
Section: (02 fixing hole diameter
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