
Produktfordeler

Reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader som følge av lang levetid
Umiddelbart og konstant lysutbytte i hele lampens levetid
Flimmerfri drift
Kvikksølvfri

Produktegenskaper

Dimbar
Tilgjengelig med kontaktkombinasjoner A, B, C/Z på forespørsel
Infrarød strålingseffekt som gir lys i de verste forhold

Produkt datablad

 64342 HLX-C 100-15

Halogenlamper, strømstyrt med PK30d sokkel

Bruksområder

Flyplassbelysning

__
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Teknisk data

Electrical data

Nominell spenning 15.2 V

Nominell effekt 100.00 W

Nominell strøm 6.60 A

Dimensions & weight

Product line drawing Base

Diameter 13.5 mm

Lengde med sokkel uten pins/tilkopling 40.00 mm

Monteringslengde 16.0 mm

Lys senter lengde 20.0 mm

Lengde 56.0 mm

Lifespan

Levetid 1500 h

Additional product data

Sokkel (standard betegnelse) PK30d

Capabilities

Brennstilling s90

Country specific categorizations

LIF J1/80

Ordrereferanse 64342 HLX-C 100

Produkt datablad
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Lokal spesifikk informasjon

Produkt kode METEL-kode SEG nummer STK-Number UK Org

4008321345677 OSRH64342HLX 8327804 - -

Produkt datablad
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Sikkerhetsråd

For å forhindre personskade og skade på eiendom, kan halogenlamper kun brukes i egnet armaturdesign med egnede
mekanismer (verneskjold, gitter osv.) for å sikre at ingen deler/glasskår slipper ut dersom lampen eksploderer, og at det ved
bruk ikke unnslipper noen form for ultrafiolett stråling. De skal dessuten være et varselskilt som forteller at lampen avgir høye
nivåer av varme. Detaljerte opplysninger kan fås på forespørsel.

Logistikk data

Product kode Produkt beskrivelse Forpaknings enhet
(stk/enhet)

Dimensjoner (høyde
x bredde x lengde)

Volum Brutto vekt

4008321345677  64342 HLX-C 100-
15

37 mm x 33 mm x
71 mm

0.09 dm³ 23.33 g

4008321345684  64342 HLX-C 100-
15

NO: VS
100

191 mm x 154 mm x
341 mm

10.03 dm³ 2241.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or
more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referanser / Lenker

For mer informasjon om flyplasslamper se brosjyren:
"The reliable guiding stars - Effective solutions for airfield lighting: Tungsten halogen lamps and LED light sources".

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

Produkt datablad

__

august 25, 2014, 15:57:23 © 2014, OSRAM AS. Alle rettigheter reservert.
 64342 HLX-C 100-15 Side 4 av 4


