BL.368

Bras de levier

ELESA Original design

|PF| ]

= =

Elesa Standards Dimensions principales Poids
Code Description A D L B b d 6g | g
4001 BL.368/10x57 57 20 32 25 10 M8 9 33
4002 BL.368/10x67 67 20 32 35 10 M8 9 39
4003 BL.368/10x77 77 20 32 45 10 M8 9 45
4004 BL.368/10x107 107 20 32 75 10 M8 9 64
4005 BL.368/10x137 137 20 32 105 10 M8 11 83
4101 BL.368/12x79 79 26 42 37 12 M10 14 68
4102 BL.368/12x95 95 26 42 53 12 M10 14 82
4103 BL.368/12x142 142 26 42 100 12 M10 14 125
4104 BL.368/12x180 180 26 42 138 12 M10 14 157
4201 BL.368/14x100 100 33 55 45 14 M12 15 124
4202 BL.368/14x135 135 33 55 80 14 M12 15 160
4203 BL.368/14x175 175 33 55 120 14 M12 15 220
4301 BL.368/16x70 70 33 55 15 16 M14 15 100
4302 BL.368/16x108 108 33 55 53 16 M14 15 158
4303 BL.368/16x129 129 33 55 74 16 M14 15 190
4304 BL.368/16x155 155 33 55 100 16 M14 15 232

Bras
Acier chromé mat.

Poignée
Type en matiere plastique thermodurcissable & base phénolique (PF), couleur noire, finition brillante. Résistant aux solvants.
aux huiles, aux graisses et autres agents chimiques. Fixée au bras, non amovible.
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