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RS Pro 压缩、延长杆、扭转弹

簧套件、 378 弹簧  
RS 号： 523-008              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

 

• 多种弹簧可用于不同

的作业 

 

• 以塑料盒提供 

 

• 盒上的弹簧尺寸和盒

布局信息 

 

 

特点 
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RS Pro 弹簧套件装在便携式和便利的存储盒中、带有单独的储物格、易于识别弹簧。弹簧套件特别适

用于定期使用不同类型和尺寸的弹簧的人员、如果您不确定未来应用需要什么尺寸的弹簧、这些 RS 
Pro 套件特别方便。 
选项包括： 
523-008 - 378 件镀锌弹簧套件包含压缩弹簧、拉伸弹簧和扭转弹簧 
280-111 - 156 件装钢合金弹簧套件包含压缩弹簧、拉伸弹簧和扭转弹簧 
687-557 - 110 件装镀锌弹簧套件、包含压缩弹簧 和拉伸弹簧 

 

 

 

弹簧类型  压缩、延伸、扭转 
材料 镀锌钢 
弹簧数量 378 

应用   
压缩弹簧 - 圆珠笔、车辆、移动电话和数值 
延长弹簧 - 车库门、蹦床、白色家电和工具 
扭转弹簧 - 车库门、数码相机、鼠标捕捉器和车辆悬架 

    

 

 

包括      长度 深度 最大负载 
压缩弹簧 6.4mm 至 25.4mm 2.2mm 至 7.6mm 2.22n 至 18.37n 

 

包括      长度 深度 自由角 
扭转弹簧 9.5mm 至 15.9mm 2.6mm 至 4.8mm 90° 至 270° 

 

包括      长度 深度 最大负载 
拉伸弹簧 9.5mm 至 32mm 3.2mm 至 4.7mm 2.67n 至 12.89n 

  

产品说明 

一般规格 

套件内装物品 
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最大长度 15.9mm, 25.4mm, 32mm 

最小长度 6.4mm, 9.5mm 

最小直径  2.2mm, 2.6mm, 3.2mm 

 

 

 

机械规格 
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