Produktdatenblatt

Technische Daten

VW3A3407

Encoder-Interfacekarte mit Gegentakt-Ausgangen
(push-pull), 24 V DC

Verfligbarkeit : Lieferbar

Hauptmerkmale

Produktserie

Altivar

Produkt oder Komponententyp

Encoder-Schnittstellenkarte

Kompatible Produktfamilie

Altivar 61
Altivar 71
Altivar Lift
Altivar 61Q
Altivar 71Q

Digitaler Ausgang

Nennhilfsspannung [UH,nom]

Ziehen/Drucken
24 V DC (Spannungsgrenzen: 20 -30 V)

Anzahl von Impulsen pro Umdrehung

<=10000 fir ATV71H......383
<= 5000 fir alle ATV61-Antriebe
<= 5000 fir ATV71H...M3

<= 5000 fir ATV71H...M3X

<= 5000 fur ATV71H...N4

Zusatzmerkmale

Versorgungsstrom <=0.175A
Schutzfunktionen Uberlastschutz
Kurzschlussschutz
Max. Betatigungsfrequenz 300 kHz
Eingangssignal A
B

Komplement von A
Komplement von B/AB/A

Eingangsimpedanz 1000 Ohm
Spannungswert fir garantierten Status <=15V

0

Spannungswert fiir garantierten Status >11,6-<25V

1

Elektrische Verbindung

Vertragliche Gewahrleistung

Terminal, Verbindungskapazitat: 0.2 mm? (AWG 24) 500 m Kabelldnge (Encoder 100 mA) bei 14 V

Periode

18 Monate

07.06.2019

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz fur die Beurteilung der Eignung oder Verlasslichkeit dieser Produkte fur bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.



