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Apparecchiatura di test LAN 

RS Pro per distanza 
Codice RS: 136-8577            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. 
La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre 
una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare 
un prezzo eccezionale. 

• Display LCD 64mm x 
33mm 

 

• CONNETTORE RJ45, 
RJ12 E F. 

 

• Stato di errore 
APERTO, CORTO, 
INCROCIATO o 
DIVISO 

 

• Tecnologia TDR 

 

• Impugnatura 
ergonomica, custodia 
robusta esterna 

CARATTERISTICH
E 
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Questo analizzatore può controllare cavi UTP, STP, Ethernet, CAT5E, 6, 6A e coassiali, 
determinando la continuità e il cablaggio. Con una terminazione remota di tipo pull-out, sono previste 
8 ID a distanza e una memoria sufficiente per risultati di 8 test. Premendo semplicemente il pulsante 
è possibile passare da una modalità all'altra, che dispone di LAN, TEL, COAX, TONE e LENGTH. 
L'utilizzo di TDR consente di misurare e testare in modo rapido e semplice la lunghezza e la distanza 
del cavo.  

 

 

 

Tipo di cavo Cat 5e, Cat 6, Cat 6a, coassiale, LAN, STP, UTP 
Tipo di test Distanza dall'anomalia 
Connettore RJ11, RJ12 ( RJ45 ) E CONNETTORE F. 
Tipo di visualizzazione   LCD:  
Lunghezza per il test da 1m a 350m (da 3ft a 1200ft) 
Modo di funzionamento  Tastiera in gomma 
Materiale corpo  Plastica  

 

   

 

Alimentazione Batteria 
Tipo di batteria 9V   

 

     

 

Dimensioni    195mm x 90 mm x40 mm  
Lunghezza 195 mm 
Larghezza 90 mm 
Altezza 40 mm 

  

DESCRIZIONE del 
   

Specifiche meccaniche 

Specifiche generali 

Specifiche elettriche 
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Temperatura di esercizio massima  50 °C. 
Temperatura di esercizio minima 0 °C.    
Temperatura di conservazione  Da -10 °C a 60 °C.    
Umidità dal 10% al 90% senza condensa  
Urti e vibrazioni Casuale, 2g, 5Hz-500Hz (Classe 2) 

 

 

 

Conformità/certificazioni CE, RoHS 
Dichiarazioni     

      

 

 

Codice RS Tipo di accessorio     Per l'uso con Numero di modello  

826-4435 Batteria Analizzatore multifunzione con cavo 
LAN CT2690 

 

  
 
 

 

   

 

 

  

Omologazioni 

Specifiche dell'ambiente operativo 

Specifiche degli accessori 
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	Analizzatore multifunzione con cavo LAN

