DSLAPP Produktinformation

EPIC® H-A 3

H-A Einsatze mit Schraubanschluss bis 2,5 mm? Anschlussquerschnitt

Der kleine robuste Einsatz ist fiir Stromversorgungsstecker geeignet und kann beispielsweise auch fiir die Maschinen- oder
Gerateherstellung oder in Steuerungssystemen verwendet werden.

Info

Kleiner Leistungssteckverbinder flir Wechsel- oder Drehstrom
einfach zu konfektionieren durch gerade Leitereinfihrung
Einsatz fir Bahnanwendungen

Platzbedarf

Schienenverkehr

Maschinen- und Anlagenbau

&
Montagezeit
S

Nutzen

Einsatz fir Bahnanwendungen

- Brandschutz in Schienenfahrzeugen: Priifung nach EN 45545-2. Anforderungssatz R22 und R23. Gefahrenniveau HL1, HL2
und HL3.

Die kleinen H-A 3/ H-A 4 finden Uberall dort ihren Einsatz, wo das Platzangebot begrenzt ist.

Servicefreundlicher Schraubanschluss

Einfacher Kabelanschluss durch gerade Kabeleinfiihrung in die Kontakte
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EPIC® H-A 3

Anwendungsgebiete

Bahnanwendungen / Fahrzeugbau
Maschinen- und Apparatebau

Steuerungstechnik
Apparatebau

Technische Daten
Klassifikation ETIM 5:

Klassifikation ETIM 6:

Bemessungsspannung in V:

Bemessungsstof3spannung:

Bemessungsstrom in A:

Verschmutzungsgrad:
Durchgangswiderstand:
Kontakte:
Kontaktzahlen:

Leitungsanschluss:

Abisolierlange (mm):
Steckzyklen:
VDE-gepruft:

Temperaturbereich:

Hinweis

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
ETIM 5.0 Class-Description: Kontakteinsatz fur
Industriesteckverbinder

ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
ETIM 6.0 Class-Description: Kontakteinsatz fur
Industriesteckverbinder

IEC: 400 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

4 kV

IEC:23 A
UL:10 A
CSA: 10 A

3

1,5 -4 mOhm
Kupferlegierung, hartversilbert
3+ PE

Schraubanschluss: 0,5 - 2,5 mm? (2,5 mm?2 mit Aderendhilsen
abhangig vom Crimpprofil)

6
100

Gutachten mit Fertigungsiberwachung: VDE-REG.-Nr.:B437
UL-gepruft:
UL File Number: E75770

-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maBstablich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschlage und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.
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SLAPP Produktinformation

EPIC® H-A 3

|Anzah| Arbeitskontakte

Buchse

Stift

| Kontakityp

|Artikelbeschreibung

H-A 3 SS
H-A 3 BS

H-A 3 Schraubanschluss

10420000

Artikelnummer
10421000

Letzte Anderung (04.08.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehdrigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16



SLAPP Produktinformation

EPIC® H-A 3

39,5

16,7

N AN

39,2
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