Messschieber ‘@

MERKMALE

150-mm-Messschieber von RS
150 mm / 6 Zoll -
Doppelskala Pro, 0,1 mm, metrisch und
Leichte ZO"ig

Kohlefaserkonstrukt
ion

Vier-Wege-Messung
far AulRen-, Innen-,
Tiefe- und
Stufenmessungen

Skaleneinteilungen:
0,1 mm

Drehbarer
Drehregler

Professionelle Produkte von RS bieten lhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fiuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Der RS Pro Kohlefaser-Messschieber verfugt ber zwei Skalen mit metrischen und z0élligen
Messwerten fur interne und externe Prazisionsmessungen. Der einstellbare Mechanismus verfiigt
Uber ein praktisches Daumenrad, mit dem Sie den Messschieber prézise einstellen kdnnen, um
Objekte mit Leichtigkeit zu messen. Die Schiebeflachen der Messschieber werden angehoben, um
Verschleild an der Skala zu verhindern. Innenbacken, Aul3enbacken und eine gleitende
Tiefenstange bieten vier Messmdglichkeiten.

Allgemeine

Messschieber-Typ Analog
Z6llig oder metrisch Beides
Anzeigetyp Waéhlscheibe
Genauigkeit 0.4mm
Auflésung 0.1 mm
Daumenrolle Ja
Datenausgabe Nein

Fir den Einsatz in Laboren, elektrischen und
elektronischen Wartungs- und

Anwendungen Instandhaltungsanwendungen, mechanischen und Kfz-
Anwendungen
Elektrische Spezifikationen
Batterie Nein
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Kapazitat 150mm
Abstufungen 0.1mm
Gesamtanzahl der Abstufungen pro

100
Umdrehung
Verfahrweg pro Umdrehung 10mm
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