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Medidor de humedad RS-
128M de RS PRO, medida 

máxima 100 % 

RS Código RS: 146-9082   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

 

 

• FUNCIÓN de 
medición DEL CM% 

• Función de medición 
y RETENCIÓN 

• Medición sin PIN 

• Calibración 
automática 

• Tecnología de 
detección de alta 
frecuencia 

CARACTERÍSTICA
S 
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YO Ntroducing El medidor de humedad multifuncional RS PRO, un dispositivo muy fiable utilizado 
para medir rápida y eficazmente el contenido de humedad en una gama de materiales, incluidos 
madera, yeso y hormigón. El medidor de humedad RS PRO dispone de tecnología sin contactos, que 
permite realizar una medición precisa de humedad sin dañar la superficie del material, lo que lo 
convierte en una herramienta no invasiva fácil de usar para medir el contenido de humedad. 

 

 

 

 

Número de modelo RS-128M 

Tipo de medidor Sin PIN 

Principio de medición Humedad del material  

Tipo de pantalla Digital 

Resolución 0,1% 

Longitud de penetración 20mm a 40mm 

APAGADO automático Sí 

Función de retención Sí  

Aplicaciones Madera / hormigón / yeso / heno / reglón 

 

 

 

Fuente de alimentación Batería 

Batería incluida Sí 

Tipo de batería AAA 

 

 

 

Material de la carcasa Plástico 

Dimensiones 63mm x 30mm x 242mm mm 

Anchura 63mm 

Longitud 30mm 

Altura 242mm 

Peso 226g 

 

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 

generales 

Especificaciones 

eléctricas 



Medidor de humedad 

Página 3 de 333 RS Components: Compre este producto en https://uk.rs-

online.com/ 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones EN61340 

 

 

 

 

 

Aprobaciones 


