Iz] prevost

Federzlige

Serie DP : Traglast 4 kg - 25 kg

Technische Daten

Temperatur : +5°C bis +60°C Werkstoff : Kdrper : Aluminium
Kabel : Edelstahl

Anwendungen : Arbeitsplatze,
Montage, Verpackung

- Federspannung Uber Ré&ndelrad

- Bremsvorrichtung zum Feststellen der Werkzeuge in

unterschiedlichen Héhen

- Sicherung gegen pldtzliches Herunterfallen der Lasten bei einem Federbruch
- Aufh&ngen des Federzugs an drehbarem Karabinerhaken mit Sicherung

- Mit Sicherheitskabel zur Zusatzbefestigung

- Edelstahlkabel mit Spezialfihrung aus Antifriktionsmaterial

- Kabelaufrollen und Kabelabrollen auf kugelgelagerter Kegelhaspel

Lange Mindest-Belastung | Max. Belastung Gewicht Art. Nr
(mm) | (mm) | (Kabel (m) ((3¢)] (¢)) ((3¢)]

B 5561 140 2 4,94
5561 140 2 7 10 5,3
551 140 2 10 14 5,67
: 5561 140 2 14 18 6,26
5561 140 2 18 22 5,89
E— 5561 140 2 22 25 6,53

BAL 4070DP
BAL 70100DP
BAL 100140DP
BAL 140180DP
BAL 180220DP
BAL 220250DP



