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Fascette di cablaggio e sistemi di fissaggio
Basette

Per maggiori informazioni visitare www.HellermannTyton.it/a81
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Basette con fissaggio a vite 
•	  Con forma ricurva

Basette KR6G5, KR8G5 e CTM.

Progettate specificatamente per sostenere i fasci di cavi più pesanti, 
questi supporti a sella possono essere utilizzati in molteplici settori, 
dalla produzione di macchine agricole ai camion. Offrono un  
fissaggio molto sicuro e possono essere utilizzati con un‘ampia  
varietà di fascette di cablaggio per cavi pesanti di larghezza fino  
a 7,6 mm.

Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all‘Appendice.

Basette KR6G5, KR8G5 e CTM

•	 Forma ricurva per una aderenza ottimale al cavo
•	 Facile da installare con una vite o rivetto
•	 Ottima tenuta, soprattutto in aree soggette a forti vibrazioni

Caratteristiche del prodotto

ARTICOLO
Largh.

(W)
Lungh.

(L)
Altezza

(H)
Ø foro

fiss. (FH)
Largh. max

fascetta Materiale Colore
Cont.
conf. UNS

KR6G5
12,0 18,0 9,0 4,5 6,0 PA66 Naturale (NA) 100 151-24619

12,0 18,0 9,0 4,5 6,0 PA66W Nero (BK) 100 151-24660

KR8G5
14,5 25,0 12,0 6,5 8,0 PA66 Naturale (NA) 100 151-24819

14,5 25,0 12,0 6,5 8,0 PA66HS Nero (BK) 100 151-24850

CTM3
15,5 21,8 9,4 5,1 7,9 PA66 Nero (BK) 100 151-30600

15,5 21,8 9,4 5,1 7,9 PA66 Bianco (WH) 100 151-30605

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.




