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Fascette di cablaggio e sistemi di fissaggio
Clip e bloccacavi

Per maggiori informazioni visitare www.HellermannTyton.it/a93
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Clip adesive 

Clip di fissaggio serie RA - veloce e 
facile da installare.

Queste clip adesive possono essere facilmente utilizzate nelle aree 
con spazi di accesso ristretti o dove l‘adesivo è l‘unico fissaggio 
consentito (per es. se non è consentito forare).

•	 Clip di fissaggio adesive per una rapida e semplice installazione
•	 Progettate per fissare cavi, cablaggi o tubi senza l‘utilizzo  

di fascette
•	 Disponibili in diverse misure per vari diametri

Caratteristiche del prodotto

•	  Serie RA con forma arrotondata

ARTICOLO
Largh.

(W)
Largh.
(W2)

Lungh.
(L)

Altezza
(H)

Ø legat.
max Adesivo Materiale Colore UNS

RA3 13,0 5,0 13,0 5,0 3,0 Gomma Sintetica PA66 Naturale (NA) 151-13018

RA6 19,0 5,0 19,0 9,0 6,0 Gomma Sintetica PA66 Naturale (NA) 151-13019

RA9 19,0 7,5 19,0 12,5 9,0 Gomma Sintetica PA66 Naturale (NA) 151-13020

RA13 25,0 10,0 25,0 16,5 13,0 Gomma Sintetica PA66 Naturale (NA) 151-13021

RA18 28,5 10,0 28,5 23,0 18,0 Gomma Sintetica PA66 Naturale (NA) 151-13119

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sui vari 
tipi di adesivi vedi pagina 73.

•	  Serie RB con forma piatta

ARTICOLO
Largh.

(W)
Largh.
(W2)

Lungh.
(L)

Altezza
(H)

Ø legat.
max Materiale Colore Adesivo UNS

RB5
19,0 9,7 19,0 6,0 5,0 PA66 Naturale (NA) Gomma Sintetica 151-14059

19,0 9,7 19,0 6,0 5,0 PA66 Nero (BK) Gomma Sintetica 151-14000

RB8
25,0 12,7 25,0 11,5 8,0 PA66 Naturale (NA) Gomma Sintetica 151-13606

25,0 12,7 25,0 11,5 8,0 PA66 Nero (BK) Gomma Sintetica 151-13601

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Serie RB

Per maggiori informazioni 
sui materiali vedere pag. 22.

Clip di fissaggio RA3-18




