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LED-Notstromlichtleiste, 20 W 

RS Best.-Nr. 176-8558             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

• Die Entladedauer 
beträgt 3 Stunden 

 

• Der 
Betriebstemperaturbe
reich liegt zwischen -
25 °C. Und 50 °C.  
 

• Leuchtkraft: 2000 lm 

 

• Die passende 
Ausführung ist Leiste 

MERKMALE 
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Das RS Pro 2 ft 20 W LED-Notfall-NCF.240 V graue Licht mit hoher Lichtleistung. Diese Leuchte ist 
ideal für industrielle und kommerzielle Anwendungen wie Lagerhäuser, Parkplätze, Arenen. Mit 
einem extrem langlebigen Gehäuse aus Polycarbonat, Diffusor und Aluminiumschale sind sie 
extrem leicht und bieten eine gleichmäßige Lichtverteilung. Die Leuchte wird vormontiert mit Clips 
aus Edelstahl 304 geliefert und ist somit eine ideale Ergänzung für die Lebensmittelzubereitung.  

 

 

 

Lampentyp  LED  

Leichte Ausführung Deckenleuchte 

Leuchtkraft 2000lm       

Lichtstromeffizienz 100lm/W      

Dauerschaltung          Dauerschaltung  

Farbtemperatur 6300 K, Tageslicht 

Oberfläche Grau   

Strahlwinkel 120°   

Werkstoff Aluminium + Polycarbonat   

Dauer   3 h    

Anwendungen Notausgänge, Schalträume, Lagerbereiche 

 

 

 

Wattleistung 20W  

Nennspannung   100 V bis 277 V ac 

 

 

 

 

 

 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Allgemeine 

Spezifikationen 

Elektrische 

Spezifikationen 
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Länge 600mm 

Breite 94mm 

Montageart Leiste 

 

 

 

Umgebungstemperatur  -25 °C bis 50 °C.     

 

 

 

IP-Schutzart  IP65      

 

 

 

Konformität/Zertifizierung RoHS, IK08 

     

  

Mechanische 

Spezifikationen 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 

Schutzkategorie 
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