Fiche produit

Caractéristiques

XACA2073

Harmony XACA Pistol grip - boite pendante - 2

poussoirs 1 arrét d'urgence

Statut commercial: Commercialisé

P

Complémentaires

Principales

Gamme de produits Harmony XAC

Fonction produit

Poste de commande pendant

Nom abrégé de I'appa-
reil

Poignée XACA

Type de station de contréle

Double isolation

Matiere du boitier

Type de commande

Polypropyléne
Intuitif

Type de circuit

Télécommande

Type de coffret

Application de la boite pendante

Complet, prét a utiliser

Contréle du moteur de levage a 2 vitesses

Composition de poste de commande

2 boutons-poussoirs + 1 bouton d'arrét d'urgence

Type de bouton de commande

Premier bouton-poussoir 2 "F" (2 pas) raise, slow-fast

Deuxiéme bouton-poussoir 2 "F" (2 pas) lower, slow-fast

Bouton-poussoir d'arrét @ 30 mm 1 "O" accrochage

Compatibilité produit

ZB2BE102 pour arrét d'urgence
ZB2BE101 + ZB2BE201 pour toutes les instructions

Verrouillage mécanique

Avec interverrouillage mécanique

Couleur station de controle

Jaune

Mode de raccordement

Borniers a vis-étrier 1 x 2,5mm? avec ou sans embout
Borniers a vis-étrier 2 x 1,5 mm? avec ou sans embout

Normes EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
EN/IEC 60204-32
Certifications du produit UL
CSA
Traitement de protection TH
Température de fonctionnement -25...70 °C
Température ambiante pour le stockage -40...70 °C

Tenue aux vibrations

15 gn 10...500 Hz IEC 60068-2-6

Tenue aux chocs mécaniques

Catégorie de surtension

100 gn IEC 60068-2-27
Classe Il IEC 61140

Degré de protection IP

IP65 IEC 60529

Tenue aux chocs IK

Durée de vie mécanique

IKO8 EN 50102
1000000 cycle

Entrée de cable

Manchon caoutchouc avec entrée a gradins 7...15 mm

Désignation code des contacts

AB00 AC-15 240V 3 A IEC 60947-5-1 appendix A
ABGOO0 AC-15 600 V 1.2 A IEC 60947-5-1 appendix A
Q600 DC-13 250 V 0.27 A IEC 60947-5-1 appendix A
Q600 DC-13 600 V 0.1 A IEC 60947-5-1 appendix A

[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe

[Ui] tension assignée d'isolement

10A
600 V 3 IEC 60947-1
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Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se référe.

Le présent document ne peut étre utilisé pour déterminer I'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné a se substituer a cette détermination.

Il appartient a chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, I'analyse de risques compléte et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur I'application ou utilisation spécifique.

Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut étre tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de I'information contenue dans le présent document.



[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV IEC 60947-1

Fonctionnement des contacts Echelonné
A action dépendante

Résistance entre bornes <= 25 MQ

Force d'actionnement 13...15N

Protection contre les courts-circuits 10 A fusible de protection cartouche gG

Puissance assignée d'emploi en W 40 W DC-13 1000000 cycle 60 cyc/mn 120 V 0.5 inductive IEC 60947-5-1 appen-
dix C
48 W DC-13 1000000 cycle 60 cyc/mn 48 V 0.5 inductive IEC 60947-5-1 appen-
dix C
65 W DC-13 1000000 cycle 60 cyc/mn 24 V 0.5 inductive IEC 60947-5-1 appen-
dix C

Description des bornes ISO n°1 (13-14)NO
(23-24)NO_CL

Description des bornes ISO n°2 (11-12)NC

Identification connecteurs (11-12)NC
(13-14)NO

Poids 0.36 kg

Garantie contractuelle
Période 18 mois
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