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RS PRO, RJ11-Stecker       
RS Best.-Nr. 331-6342   

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

• RJ11-Stecker 
 

• Modular 
 

• Ausgangsstrom von 
1,5 A. 
 

• Nennspannung von 
30-42 V ac 
 

• Vergoldete, 
korrosionsbeständig
e Kontakte aus 
Phosphorbronze 
 

• Hochwertiges 
Polycarbonatgehäus
e für lange 
Lebensdauer 

• IDC-
Kontaktanschluss  

• Erfüllt RoHS-
Normen zur 
Beschränkung 
gefährlicher Stoffe   

MERKMALE 
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Wenn Sie eine einzelne Telefonleitung mit einem Unternehmenssystem verbinden möchten, das 
mehrere interne Leitungen benötigt, sollten Sie diesen RS PRO RJ11-Stecker in Betracht ziehen. 
Dieser vielseitige Stecker wird zur Verbindung von asymmetrischen ADSL-Modems (Digital Subscriber 
Line) mit Standard-Telefonbuchsen verwendet und verfügt über sechs kabelbare Kontakte auf der 
Innenseite anstatt der üblichen beiden. 
 
Die Kontakte aus Phosphorbronze sind extrem Durable und ihre Vergoldung bedeutet, dass sie Rost 
und Korrosion standhalten. Das Produkt ist Teil der RS PRO-Serie und wurde von führenden 
Ingenieuren auf Qualität und Konsistenz geprüft. Es ist gemäß den Sicherheitsstandards ANSI/ESD 
S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 sicherheitsgeprüft und schützt somit vor Schäden durch 
elektrostatische Entladung.  

 

 

 

Ethernet-Steckverbindertyp RJ11-Steckverbinder 

Geschlecht Stecker 

Anzahl der Pole 6P4C 

Steckverbindertyp Modularer Stecker 

Ausrichtung Gerade 

Kontaktwerkstoff Phosphorbronze 

Kontaktbeschichtung Gold 

Gehäuse PC UL94V-0 

Farbe Transparent  

Datenrate Bis zu 24 Mbit/s. 

Anwendungen   
Drahtlose AP im Freien, LED- und Display-
Beleuchtung im Freien, Marine, 
Maschinenautomatisierung, Militär 

 

 

 

 

Kontaktwiderstand Max. 20 mO 

Isolatorwiderstand Min. 500 MO 

Nennstrom 1,5A 

Nennspannung 30VAC / 42VAC 

 

Produktbeschreibung 

Allgemeine Spezifikationen 

Elektrische Spezifikationen 
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Montageart Kabelmontage 

 

 

 

Konformität/Zertifizierung RoHS-konform, ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 
61340-5-1:2007 

 

 

      

Mechanische Spezifikationen 

Zulassungen 


