Hoja de caracteristicas del XVLA134

producto
Caracteristicas

luz piloto redonda @ 8 - IP 40 - rojo - LED integral
- 24 V - conector

Principal

Gama de producto

Harmony XVL

Tipo de producto o componente

Nombre de componente

Luz piloto LED con bisel negro
XVL

Diametro de montaje

8 mm

Fuente de luz

Color del bloque luminoso

LED sobresaliente

Rojo

Tipo de proteccién

Resistor de reactancia integral
Incluido mediante diodo

[Us] tension de alimentacion asignada

24V

Grado de proteccion IP

IP40 acorde a IEC 60529
IP40 de acuerdo con NF C 20-010

Complementario

Tipo de circuito de alimentacion

DC

Conexiones - terminales

Etig. p. conect. Faston : 2.8 x 0.5 mm
Etig. p. conect. soldadura

Consumo de corriente 18 mA
[Ui] Tensiéon nominal de aislamiento 50 V de acuerdo con IEC 60947-1
Durabilidad de bombilla >= 100000 H
Limite de tensiéon nominal 0,8-1,1 Un
Descripcion terminales iso n°1 (X1-X2)PL
Altura 12 mm
Anchura 12 mm
Profundidad 34 mm
Peso del producto 0,003 kg
Entorno
Certificaciones de producto CSA

uL
Tratamiento de proteccién TC
Temperatura ambiente de -25...70 °C

funcionamiento

23-nov-2018

Aviso Legal: Esta documentacion no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuacion o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de los usuarios



Temperatura ambiente de
almacenamiento

-40...70 °C

Categoria de sobretension

Clase 3 de acuerdo con IEC 60536
Clase 3 de acuerdo con NF C 20-030

Informacion Logistica

Pais de Origen Francia
Garantia contractual
Warranty period 18 months




