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Best.-Nr. 051 T001
65 W

Best.-Nr. 151 B0
130 W

Best.-Nr. 241 10
240w

Best.-Nr. 5x100
180 W

Best.-Nr. 5x100 A 1
100 W

Best.-Nr. 8x800
250 W

Best.-Nr. 5x100 P 2
167 W

Best.-Nr. 8x800 A 5
300 W

Best.-Nr. 5x100A 3
200W

Best.-Nr. 5x100 A 3
200W

Best.-Nr. 5x100 A 5
2490w
Best.-Nr. 5x100 A 3
200W

Best.-Nr. 5x100 A 6
275 W

Best.-Nr. 5x100 07
300w

Best.-Nr. 151 B0
130 W

Best.-Nr. 3010 T
600 W

Best.-Nr. 3110 T A
600 W

ERSA Lothader

RS 278-8291
RS 292-2687

I Lotbdder - ideal zum Tauchverzinnen von Litzenenden

Bestell-Nr.: T50 T10 T02 T03? T04 TO05 T 06 T07
Leistung (W): 65 130 240 360 400 500 1000 1200
Temperatur (°C): 300 340 600 430 410 440 560 600
Gewicht (g): 370 615 1200 2300 3900 3400 5200 5500
Lange (mm): 28 60 259 100 52 86 120 90
Breite: 20 30 - 30/15°? 52 68/20 80 90
Tiefe: 13 25 47 55 84 90 60 100
fr Lotmenge (g): 40 185 125 1000 1900 2850 4800 6400
Létbadabdeckungen: ' - - 36023-00 | 36033-00 | 36043-00 | 36053-00 | 36063-00 | 36073-00
Bestell-Nr.: T08 T1 T15 T17 T19 T25 T30 T31°
Leistung (W): 2000 1600 2160 2200 600 260 1200 1200
Temperatur (°C): 450 450 450 450 450 420 500 480
Gewicht (g): 7700 8000 16800 11800 4500 2100 12000 11000
Lénge {mm): 120 300 378/320? 250 200 71 165 250
Breite: 120 60 200 150 50 552 135 80
Tiefe: 90 50 40 50 20 22 100 100
fur Lotmenge (g): 11000 7500 23300 15700 1700 750 18600 16757
Ldtbadabdeckungen: '| 36083-00 | 36113-00 | 36153-00 | 36193-00 | 36193-00 | 36012-00 |3YN2021-00|3YN2022-00

"Im Lieferumfang enthalten 2 Tiegel nach unten konisch ° Die Lotbader T 03 und T 31 sind VDE geproft, alle weiteren ERSA-L6tbader werden VDE geméh gefertigt.

ERSA Létbader sind elektrisch
beheizte Schmelztiegel fiir Zinn-
Bleilot und dhnliche Legierungen.
Die hochbelastbaren Keramikheiz-
korper sind auswechselbar am
Tiegel montiert und zum auBeren
Blechgehéuse hin warmeisoliert.

Die Lotbéder T 02, T 03, T 04, T 05,
T 06, T 07 und T 25 kénnen auf
halbe Leistung umgeschaltet werden.
Wegen der hohen Temperatur von

ca. 600°C eignen sich die Bader
T 02 und T 07 besonders zum
Verzinnen von Kupfertackdréhten.

Die Gerate werden mit einer 1,5 m
langen AnschluBleitung geliefert.
Um die Lotqualitdt zu erhdhen und
die Oxidbildung zu reduzieren sowie
aus Griinden der Energieeinsparung,
empfehlen wir die Verwendung
unserer Temperaturregler RA 750
bzw. RA 4000 D.

ERSA Kieinldthdader ERSA T50/T10
Kleinlgtbdder zum Tauchverzinnen
von Litzenenden, AnschluBdrdhten
und Kabelschuhen.

Abb: ERSAT 10

T10/T50




