Temperaturfthler

MERKMALE

* Thermoelementmaterial
vom Typ K mit hoher
Genauigkeit

» Konzipiert fur die
Verwendung mit
steckermontierten Sonden

* Lieferung mit 2 m
Spiralkabel

» Abgeschlossen mit
geformtem Ministecker

RS PRO Griff vom Typ K far
steckermontierte Sonden

RS-Bestellnummer: 342-9038

RS Professionally Approved Products bieten lhnen Teile in
professioneller Qualitat in allen Produktkategorien. Unsere
Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine
vergleichbare Qualitéat wie die fuhrenden Marken, ohne einen
Premiumpreis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Dieser K-Typ-Griff ist fur die Verwendung in Verbindung mit steckermontierten K-Typ-
Thermoelementen konzipiert, um maximale Flexibilitat zu bieten. Es verfiigt dber eine Mini-
Thermoelementbuchse, einen geraden Griff, ein 2 m langes Spiralkabel und einen Ministecker.

Allgemeine Spezifikation

Serie RS PRO

Sondentyp Handhaben

Sondenspitzentyp Mini-Thermoelementbuchse

Sensorart Thermoelement Typ K

Beste Genauigkeit +1,5°C (£0,25%)

Genauigkeitsklasse Klasse |

Steckertyp Ministecker

Betriebstemperatur -50 bis 50°C

Lagertemperatur -50 bis 50°C

Anwendungen HVAC, Facility Management, Industrie, Lebensmittel

Mechanische Spezifikationen

Montageart Handlich
Prozessverbindung Mini-Thermoelementbuchse
Kabellange 2m

Kabelisoliermaterial Polyurethan

Schutzkategorie

IP-Bewertung Wasserdicht

Weitere Informationen

EAN 5060379946014
Zolltarifnummer 90259000
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eCl@ss 32-12-03-90
UNSPSC- 41112219
Kompatible Produkte

Parameter 342-9072 342-9117 342-9123 342-9094 342-9050

Sondentyp Steckermontiert | Steckermontier | Steckermontier | Plug- Plug montiert
es Eintauchen te Oberflache te Oberflache montierte noch Luft

(Band) (gefederter Nadel
Schirm)

Sensorart Thermoelement | Thermoelemen | Thermoelemen | Thermoeleme | Thermoeleme
Typ K tTyp K tTyp K nt Typ K nt Typ K

Temperaturmessberei | -100 bis 750°C -100 bis 250°C | -100 bis 750°C | -100 bis -100 bis

ch 250°C 750°C

Reaktionszeit 2 Sekunden 0,1 Sek. (96 % | 3 Sekunden 1,6 Sek. 0,1 Sek.
(96 % des des Wertes auf | (96 % des (96 % des (96 % des
Wertes in sauberem Werts auf Wertes in Wertes in
Wasser) Metall) sauberem Wasser) Gasbewegung

Metall) )
Steckertyp Ministecker Ministecker Ministecker Ministecker Ministecker
MalRe 110 x 3 mm 110 x 10 mm 110 X 6 mm 110 x 3,3 mm 100 X 4 mm
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