Maschinenschrauben Eﬂg

MERKMALE

N RS Pro, M3 Flachkopf, 6 mm
@?;&2:%e?s§?§£‘yp_f Edelstahl POZIDRIV ® A2 304
cnraupendrenergri

f

Senkkopf fur eine
bundige Oberflache

Edelstahl A2

Leicht zu reinigen

Erfallt DIN 7985-
Standards

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung
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Maschinenschrauben Eﬂg

Eine hochwertige Flachkopf-Maschinenschraube von RS Pro mit einer vielseitigen POZIDRIV ® -
Aussparung flr einen hervorragenden Halt beim Festziehen. Diese Maschinenschraube hat ein
metrisches Gewinde und besteht aus hochwertigem A2-Edelstahl mit hoher Abriebfestigkeit und
ausgezeichneter Korrosionsbestandigkeit.

Allgemeine

Kopfform Senkkopf

Antriebstyp POZIDRIV

Gerate fur die Lebensmittelverarbeitung und -
herstellung, Haushaltsgerate, Befestigungselemente
und Befestigungen fiir Gebaude, medizintechnische
Gerate, nicht salzhaltige Wasseranwendungen

vecnaniscre [

Anwendungen

GewindegrofRe (metrisch) M3
Lange metrisch 6mm
Werkstoff Edelstahl
Edelstahlausfiihrung 304 (A2)
Gewindesteigung 0.5mm
Kopfdurchmesser 5.6mm
Kopfhdhe 1.65mm
Technische Daten DIN 965
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Maschinenschrauben

RS Part No. [ Thread Size Length

528946 No. 3 6mm

528952 No. 3 12mm

528974 No. 4 12mm
di1 M1.6 M2 M2.5 M3 M3.5 M4 M5 M6 M3
d2 300 | 3.80 | 470 | 560 | 650 | 7.50 | 9.20 | 11.00 | 14.50
k max.| 096 | 120 | 150 | 165 | 193 | 220 | 250 | 3.00 | 4.00
Recess no. 0 1 1 1 2 2 2 3 4
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