Bleiakkus ‘E]

MERKMALE
RS PRO Bleiakku 12V, 1.2 Ah

Geringe
Gasemission,
Rekombination 99 %
und hoher

Ausgezeichnete
Erholung nach
Tiefentladung

Auslaufsicher —
Gekapselte Batterien

Das Gehause aus
ABS ist konform
mit dem UL94-HB-
Standard

StraRentransport
gemal UN2800
(Batterien, nass,
lecksicher)

Lufttransport gemaf

Sonderregelung

"A67","IATA" und

"ICAQO". (Batterien, Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
nass, lecksicher) allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Bleiakkus von RS PRO sind flr den Einsatz in einer Reihe von Branchen sowie fir allgemeine
Anwendungen geeignet. SDie Blei-Saure-Batterien von RS PRO sind ideal fur Einsatz von
Notstromversorgung- und Floating-Charge-Anwendungen geeignet. Diese Akkus haben eine lange

Lebensdauer.

Allgemeine Spezifikationen

Technologie
Entwickelt fiir zyklische Anwendungen
Eurobat-Klassifizierung

Behaltermaterial

Anwendung

Elektrische Spezifikationen

AGM

Nein

3 bis 5 Jahre
(UL94-HB) konform

Anwendung von Notfallsystem und
unterbrechungsfreie Stromversorgung

Kapazitat

Nennspannung
Anschlussklemmentyp

Zellen pro Einheit

Spannung pro Einheit

Max. Entladestrom

Max. Ladestrombegrenzung
Schwimmerladespannung
Innenwiderstand

Ausgleichs- und Zyklusdienst

Selbstentladung

1.2Ah

12V

T

6V

12V

129 A (5 Sek.)

0.36A

13,5 V dc bis 13,8 V dc/Einheit Durchschnitt bei 25 ©C
90 m Ohm

14,4 V dc bis 15,0 V dc/Einheit Durchschnitt bei 25 ©C

Die Batterien kénnen flir mehr als 6 Monate bei 25°C
gelagert werden. Selbstentladungsverhaltnis von
weniger als 3 % pro Monat bei 25°C. Laden Sie die
Batterien vor der Verwendung auf.
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Mechanische Spezifikationen

Abmessungen 97 mm x 43 mm x 52 mm
Hoéhe 97mm

Linge 43mm

Breite 52mm

Gewicht 570g

Betriebsumgebungsspezifikationen

Entladung: -15 °C bis 50 °C.
GroRer Betriebstemperaturbereich Ladung: 0 °C bis 40 °C.

Lagerung: -15 °C bis 40 °C.
Nomineller Betriebstemperaturbereich 25°C £3 °C

Konformitat/Zertifizierung UL94-HB

"NU_! 537-5444 [12V1.2AH20HR] CONSTANT VOLTAOR CHARGS

Maintenance-free Sealed Lead-acid Battery Stendby wee: 135138 V

Cycle use: 14.4.150 v
c € %& ﬁ Initial current:  Less than 0.38A

O warmng
Pb Piak of fire, wsploscn. o buma Do not Gesssemile,
MADE /N CHINA uwwv-v---vm munowm-ufc o incimerste.
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O

Drag to rotate

Available Capacity Subject to Temperature

Battery Type 20C | -10C 0T 57 10T | 20C 251 j0c | 40C | 45C

Bgﬁfw evatav| 46% | 66% | 86% | 89% | 93% | 98% | 100% | 102% | 103% | 105%

Constant Current Discharge Gbi_

FVITime | Smin | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min 2h 3h dh 5h Eh 8h 10h 20h
1.85Vicell] 16.0 1.7 9497 848 B.AT 4 52 380 214 1.860 1.30 1.10 085 | 0.756 | 0626 | 0343

1.80Vicell] 192 | 137 | 113 | 920 | 665 | 480 | 383 | 224 | 166 | 135 | 114 | 099 | 0783 | 0653 | 0350
1.75Vieell| 215 | 148 | 120 | 970 | 692 | 4989 | 388 | 21 171 | 138 | 116 | 101 | 0.795 | 0663 | 0.357

1.70VIcell] 234 | 158 | 128 | 102 | 718 | 512 | 405 | 236 | 175 | 141 118 | 1.03 | 0812 | 0.672 | 0.361
1.65Vicell| 255 | 168 | 134 | 106 | 743 | 5328 | 417 | 240 | 177 | 143 | 1.2 104 | 0823 | 0680 | 0.365

1.60Vicell| 268 | 176 | 138 | 109 | 764 | 542 | 426 | 246 | 181 | 146 | 123 | 106 | 0837 | 0680 | 0.371

Constant Power Discharge Eha_

EViTime | Smin | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h h Ih dh 5h Eh 8h 10k 20h
185Vicell] 303 | 223 | 192 | 164 | 120 | 886 | 708 | 423 | 317 | 258 | 220 | 1.9 152 | 126 | 0694
1.80Vicell| 359 | 268 | 215 | 17.7 | 129 | 937 | 752 | 442 | 330 | 269 | 227 | 197 | 157 | 1.3 | 0704

1.75Vicell| 398 | 280 | 228 | 186 | 134 | 972 | 7.79 | 4585 | 337 | 274 | 231 | 200 | 159 | 133 | 0716
1.70Vicell] 428 | 285 | 240 | 193 | 138 | 989 | 788 | 461 | 342 | 278 | 234 | 203 | 161 133 | 0718
1.65Vicell| 457 | 307 | 248 | 188 | 141 | 101 | B02 | 465 | 345 | 280 | 236 | 206 | 162 | 134 | 0720
160Vicell] 470 | 315 | 2581 | 201 | 143 | 103 | 813 | 473 | 350 | 283 | 239 | 207 | 163 | 135 | 0728
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Discharge CurrentVS. Discharge Voltage

Final Discharge
Voltage Vieell 1.80W 1.75V 1,60V

Discharge - . _ ~
Current (A) CA) =02C | 0.2C< (A) <1.0C | (A) =1.0C

Self Discharge Characteristics —
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Batlery lemperalure ‘Supplementary charge reguired before use Optional changing way as below:
B 1.Charged for abowe 3 days at limted current 0.25CA and constant volatge 2 25Vicell.
2.Charged for abowe 20hours at limted current 0.25CA and constant volatge 2 45 cell.
3.Charged for 8-10hours at limted curnent 0.05CA .

- Avoid this storage period unbess regular Top charge.
Supplementary charge may often fall to recover the full capacity

Float Charging Characteristics — Discharge Characteristics —
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Charging Method:

Constant Voltage| -0.2Cx2h+2.4~2 45V/Cellx24h Max. Current 0.3CA
Constant Current| 0.1C until the voltage reaching 14 .4V then 0.1Cx4h
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Dimensions
Unit: mm Dimension:151 (L)*65 (W) %89.5(H) ® T4 Terminal
; Unit: mm
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