Sierras de corona y brocas de corona 'R

CARACTERISTICA
S

Construccién unida Mandril RS Pro de 6,5

Dientes alternos por

hoja de pulgada

Adecuado para usar
con ferroso y no
ferroso

Variedad de
tamafios disponibles
en esta sierra de
corona RS Pro
rango

las sierras de
diametro 14mm-
30mm requieren un
mandril de 6,5 mm

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Sierras de corona y brocas de corona

Descripcién del

Presentamos la gama de alta calidad de sierras de corona bimetalicas RS Pro, ideal para cortar
orificios perfectamente redondos en metales, plasticos y madera hasta una profundidad de 32mm.
Estas sierras de corona RS Pro ofrecen un borde de corte endurecido soldado a un cuerpo de
aleacion de acero resistente, lo que las convierte en muy durable y resistente, especialmente con la
construccién unida que reduce la posibilidad de rotura bajo carga. Se pueden conectar facilmente a
taladros eléctricos para cortar facil y rApidamente orificios perfectos y precisos en materiales dificiles
y estan disponibles en una gama de tamafios disponibles para garantizar que se satisfacen todas las

posibilidades y aplicaciones.

Especificaciones

Tipo

Tipo de broca
Mandril incluido
Material

Bimetal

NUmero de piezas

Aplicaciones

Especificaciones mecanicas

Arbol
Arbol

Si
Bimetalica
Si

1

Instalacion de tornilleria de puerta, creacion de orificios
para tuberias, fontaneria o cableado eléctrico y
cableado, instalacion de tuberias de drenaje, instalacion
de luminarias, creacién de orificios o orificios de
ventilaciébn en mamposteria

Diadmetro

Profundidad de corte
Diametro del vastago

6.5mm
30mm
9.5mm
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Sierras de corona y brocas de corona E‘Elﬂg

RS Stock number 216-044
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