Flachstecker Eﬂg
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Erkennung

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Eine hochwertige isolierte Crimp-Buchsenanschlussklemme von RS PRO, manchmal auch als
Buchse mit Schnelltrennung bezeichnet. Crimp-Buchsenanschlussklemmen sind eine Art
elektrische Kabelsteckverbinder, die im gesteckten Zustand mit einem Flachstecker (oder Stecker,
Schnelltrennung) eine schnelle und zuverlassige Verbindung zwischen zwei Kabeln bieten. Das
Gehéuse des Steckverbinders wird aus verzinntem Messing hergestellt und verfligt Gber eine
zusatzliche interne Kupferhilse. Diese Kupferhilse verstéarkt die Quetschhilse und erméglicht
robustes und sicheres Crimpen. Die Hilse schitzt auch das Kabel gegen Belastung und starke
Vibrationen. Das Hauptmerkmal dieser Buchse ist die Isolierung, die die gesamte Lange des
Steckverbindergehauses abdeckt. Die Buchse verfligt auRerdem iber eine Kunststoffisolierung mit
Schutz gegen elektrischen Schlag und bietet Schutz vor Schmutz, Schmierfett, Flissigkeiten und
anderen Verunreinigungen.

Allgemeine Spezifikationen

Isolierung Isoliert
Isoliermaterial Nylon
Anschlussmethode Crimp
Kontaktbeschichtung Zinn
Kontaktwerkstoff Messing
Farbe Blau

Industrielle Steuerungssysteme; Industriemaschinen;

Kfz-Anwendungen; Kommunikationsgerate; Netzteile;

Anwendungen HLK; Haushaltsgerate einschliel3lich Geschirrspuler,
Waschmaschinen und Trockner
Geschlecht Buchse
Mechanische Spezifikationen

Minimale DrahtgrofRe 1.5mm?

Maximale Drahtgrof3e 2.5mm?

Flachsteckergrol3e 6,3 mm x 0,8 mm

Minimale DrahtgroRe (AWG) 14AWG

Maximale Drahtgrof3e (AWG) 16AWG

Gesamtlange 21.5mm
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16-14

AWG.
032X250 026 0295 0846 0433 0197 0016
:3.5 ~ 267-4170 (08x635) 68 75 215 11 5000 04
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