Produktdatenblatt

Technische Daten

ZB4BVMbS

Lampenfassung, ZB4, gelb Integral LED,

230-240V

Verfligbarkeit : Lieferbar

Hauptmerkmale

Produktserie

Harmony XB4

Produkt oder Komponententyp

Hilfsschalterblécke/Lampenfassungen

Kurzbezeichnung des Gerats

ZB4

Haltekragenmaterial

Verkauf je unteilbare Menge

Zamak
1

Anschlisse - Klemmen

Klemmen mit Schraubklemmung : <= 2 x 1,5 mm? mit Kabelende
Klemmen mit Schraubklemmung : >= 1 x 0,22 mm? ohne Kabelende

Lichtquelle Geschutzte LED
Lampenbasis Mit LED-Modul
Farbe der Lichtquelle Orange

Nennhilfsspannung [UH,nom]

230...240 V AC, 50/60 Hz

Zusatzmerkmale

CAD-Gesamtbreite 30 mm

CAD-Gesamthohe 47 mm

CAD-Gesamttiefe 37 mm

Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 (X1-X2)PL

Produktgewicht 0,054 kg

Anzugsmoment 0,8-1,2 N.m entspricht EN 60947-1

Schraubenkopfform Kreuz Kopf kompatibel mit Philips Nr. 1 Schraubendreher

Nennisolationsspannung Ui

Kreuz Kopf kompatibel mit Pozidriv-Schraubendreher Nr. 1 Schraubendreher
Geschlitzt Kopf kompatibel mit flach @ 4 mm Schraubendreher
Geschlitzt Kopf kompatibel mit flach @ 5,5 mm Schraubendreher

600 V (Verschmutzungsgrad: 3) entspricht EN 60947-1

BemessungsstofRspannungsfestigkeit
[Uimp]

6 kV entspricht EN 60947-1

Signaltyp Stetig
Versorgungsspannungsgrenzen 195-264 V AC
Leistungsaufnahme 14 mA

Betriebslebensdauer

100000 h bei Nennspannung und 25 °C

StoRspannungsfestigkeit

1 kV entspricht IEC 61000-4-5
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Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz fur die Beurteilung der Eignung oder Verlasslichkeit dieser Produkte fur bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.



Montage

Schutzbehandlung TH
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40-70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40-70 °C

Schutzart gegen Stromschlag

Klasse | entspricht IEC 60536

Normen

EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-5
JIS C 4520

UL 508

CSA C22.2 No 14

Produktzertifizierungen

Vibrationsfestigkeit

BV

CSA

DNV

GL

LROS (Lloyds register of shipping)
RINA

UL gelistet

5 gn (f = 2-500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6

StolRfestigkeit

30 gn (Dauer = 18 ms) fur Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) fur Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27

Widerstandsfahigkeit gegen kurze
Stdrsignale

2 kV entspricht IEC 61000-4-4

Widerstandsfahigkeit gegen
elektromagnetische Felder

Widerstandsfahigkeit gegen
elektrostatische Entladung

10 V/m entspricht IEC 61000-4-3

6 kV bei Kontakt (bei Metallteilen) entspricht IEC 61000-2-6
8 kV in Umgebungsluft (in isolierteilen Bereichen) entspricht IEC 61000-2-6

Elektromagnetische Emission

Klasse B entspricht IEC 55011

Vertragliche Gewahrleistung

Periode

18 Monate




Produktdatenblatt ZB4BVM5

Malzeichnungen

Abmessungen

Life Is On Scléngeider



Produktdatenblatt ZB4BVMS
Montage und Abstand

Schalttafelausschnitte fuir Drucktaster, Schalter und Meldeleuchten (fertige Bohrungen, installationsbereit)

Anschluss per Schraubklemmen, Steckanschluss oder auf Leiterplatte | Anschluss liber Faston-Steckverbinder
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(1) Durchmesser auf fertiger Schalttafel oder Montagehalterung

2) 40 mm min. / 1,57 in. min.

3) 30 mm min. / 1,18 in. min.

(4) @ 22,5 mm /0,89 in. (@ 22,3 mm ¢ *** /0,88 in. empfohlen ¢ **°'%)
(5) 45 mm min. / 1,78 in. min.

(6) 32 mm min. / 1,26 in. min.
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