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Manchon de câble en argent 
monel tressé de RS Pro, 50,8 
mm de diamètre, 15,24 m de 

long 

RS code commande : 239-078              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

• Léger mais 
extrêmement 
durable 

 

• Rapport d'extension 
élevé, offrant une 
flexibilité 
remarquable 

 

• Le câble fournit une 
résistance à 
l'abrasion 

 

• Notre câble est un 
cylindre en maille 
tricotée aplatie à 
deux épaisseurs 

 

• Lorsque vous 
commandez notre 
gaine de câble, vous 
get it Bobines de 
15,24 m x 50,8 mm 

 

• Le manchon tressé 
fournit une haute 
qualité 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Le manchon de câble, connu sous le nom de câble maillé en fil tricoté ou de maillage plat en fil 
tricoté, est bien reconnaissable grâce à la forme de tableau tricoté et est fourni sous forme de ruban 
plat.  

 

 

 

Matériau  Monel 

Couleur Argent 

Tressée Oui 

Blindé Oui 

Applications           

Pour envelopper les formes de câble, les systèmes de 
câblage, le blindage CEM/RFI des câbles électriques, 
le contrôle de l'alimentation, les câbles de données et 
de communication, permettant de profiter du secteur 
automobile, industriel et mécanique 

  

   

 

Diamètre de manchon  50.8mm 

Longueur de manchon 15.24m 

 

 

 

Conformité/certifications Conforme à la directive RoHS 

Normes Met Conforme à la directive RoHS 

 

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Caractéristiques 

générales 
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