Deckplate

Tapis doté d’une grande durée de vie assurant
un confort élevé et une parfaite adhésion

e Surface trés résistante en PVC avec motif « diamant » assurant la

résistance aux salissures.

e Surface supérieure coupe-feu assure la résistance a de nombreuses
substances chimiques utilisées dans I'industrie.

e Sous-couche « coussin » en mousse garantit un grand confort et
d’excellentes propriétés antifatigues.

e Produit disponible avec bords biseautés jaune clair — Safety Deckplate.

Spécifications techniques

Matériel:

Fini de Surface:
Hauteur du Produit:
Longueur de Rouleau:

Température Opérationnelle:

Résistance a I’Environnement:

Applications Typiques:

Méthode d’Installation:
Méthode de Nettoyage:

Ininflammabilité:

Pays d’Origine:

Surface supérieure en vinyle avec support en mousse
PVC (liée par fusion, non collé).
Polyuréthane

Losanges

14 mm

183 m

0°Ca+60°C

Adapté aux environnements intérieurs secs

Stations de conditionnement, zones de
rassemblement, lignes de production ou
le retournement régulier se produit.

Pose libre
Brosser / Laver la surface supérieure

Satisfait ou dépasse FF1-70 Commission de
Sécurité des Produits de Consommation

Chine

L +33(0)645309278

Dimensions

0,6 mx0,9m

0,6 mx18,3m

0,6 m x métre linéaire
09mx15m
09mx3m
09mx6m
0,9mx18,3m

0,9 m x métre linéaire
1,2mx 18,3 m

1,2 m x métre linéaire

& www.tapisindustriel.fr

Noir
DP010609

DP010915
DP010903
DP010906
DP010005
DP010005C
DP010007
DP010007C

Noir/Jaune
SD010701
SD010706
SD010706C
SD010702
SD010703
SD010704
SD010707
SD010707C
SD010708
SD010708C

Poids
4,00 kg
93,00 kg
5,00 kg
8,86 kg
17,71 kg
35,42 kg

108,00 kg
8,00 kg
166,00 kg
10,00 kg
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