LED-Flutlicht Eﬂ

MERKMALE

RS PRO Fluter, 20 W, 1800 Im,
LED-Flutlicht |P65 240 V

Spannung von 240 V
ac

Wattleistung von 20

w

IP65 zum Schutz
gegen das
Eindringen von
Wasser und
Schmutz

Eine LED

Leuchtkraft von \
1800 Im

Farbtemperatur:
4000 K

Abmessungen (H):
118 mm x 163 mm X
29 mm

Lifespan of around
30.000 hours

Lampe im
Lieferumfang
enthalten

Strahlwinkel von
105°

Aluminiumgehéause

Professionelle Produkte von RS bieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Mit dem RS PRO LED-Fluter (Leuchtdiode) kdnnen Sie Ihren Aul3enbereich beleuchten. Dieses
Produkt wird haufig als Sicherheitsleuchte in privaten und gewerblichen Umgebungen verwendet. Er
hat Abmessungen von (H) 118 mm x (B) 163 mm x (T) 29 mm. Die LED hat eine Farbtemperatur von
4000 K (Kelvin) und gibt ein kihles weil3es Licht ab. Er hat eine hohe Leuchtkraft von 1800 Im
(Lumen). This bulb has been built to last 30.000 hours, making it more economical than its lifespan-
limited halogen counterparts. Er ist in einem Gerét mit Schutzart IP65 zum Schutz vor eindringendem
Wasser und Schmutz enthalten.

Allgemeine Spezifikationen

Flutlichtart Im Freien
Leuchtkraft 1800 Im
Farbtemperatur 4000K
PIR im Lieferumfang enthalten Nein
Strahlwinkel 105°
Gehausematerial Aluminium
Gehausefarbe Weil3

Lagerhauser, Parkplatze, Gehwege, Baugebiete,
Parks und Géarten, Heimsicherheit

Elektrische Spezifikationen

Anwendungen

Wattleistung 20w
Spannung 240V
Lampentyp LED
Lebensdauer 30000h
Lampe im Lieferumfang enthalten Ja
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Mechanische Spezifikationen

Abmessungen 118 mm x 163 mm x 29 mm;
Hbhe 118mm

Breite 163mm

Tiefe 29mm

Betriebsumgebungsspezifikationen

Grolier Betriebstemperaturbereich -20 °C bis 40 °C.
Minimale Betriebstemperatur -20°C
Maximale Betriebstemperatur 40 °C.

Schutzkategorie

IP-Schutzart IP65

Zulassungen

Konformitéat/Zertifizierung EN61340
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