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Commutateur Reed plat RS 
Pro 400 V, CO, 2 A. 
RS code commande : 339-752              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 

• Commutateur de 
proximité à boîtier 
en aluminium 
 

• Contacts inverseurs 
 

• Précâblé avec 0,7 m  

 

• Câbles en PVC 
 

• Boîtier en zinc 
moulé bleu avec 
fixation fendue 
 

• Volts de panne : 340 
c.a./500 c.c. 
 

• Indice de protection 
IP64 - étanche 
 

• Dimensions : 80 mm 
x 19 mm x 9,6 mm 
(commutateur) 38 
mm x 25 mm x 9,6 
mm (aimant)  
Fil bleu = commun 
(peut être de couleur 
gris clair)  
 

• Fil marron = 
normalement fermé 
 

CARACTERISTIQU
ES 
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une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.  

 

 

 

Commutateur de proximité précâblé de RS Pro logé dans de l'aluminium et adapté aux 
environnements difficiles. Les commutateurs Reed sont un type de commutateur industriel et sont 
utilisés pour interrompre ou rediriger le flux d'électricité dans un circuit. Les commutateurs Reed 
sont composés de deux roseaux ferreux dans un petit boîtier en verre. Les commutateurs sont 
magnétisés et se déplacent lorsque le champ magnétique est déplacé vers le commutateur. Un 
commutateur Reed peut s'allumer ou s'éteindre lorsqu'un champ magnétique est à proximité. 
 

 

 

 

Type de commutateur Proximité magnétique 
Forme du commutateur Plat 
Configuration d'état normal CO 
Configuration de pôle et de front Unipolaire à deux directions 
Type de sortie Ouvert/fermé 
Style Inverseur 
Matériau   Aluminium à revêtement poudré bleu (boîtier) 

Applications               
Détection de position, actionneurs linéaires, 
commutation de sécurité, protections/dispositifs de 
sécurité 

    

 

 

Distance de commutation 
Marque Rupture 

15 mm (avec aimant 
recommandé)   

24 mm (avec aimant 
recommandé) 

Type de terminal Vis     

Câble 4 conducteurs isolés en PVC noir 0,75 mm2, 
Br/Bl/Bla/G&Y. 

 

 

Description du produit 
  

Caractéristiques 
 

Spécifications 
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Données de contact  Conditions à 20 °C. Min. Typ. max.) 
Courant maximum    2A 
Tension c.a. maximale C.a.   400V 
Tension c.c. maximale c.c.   250V 
Résistance de contact    100 mOhm 

 

 

 

Dimensions 19,1 mmm x 79,4 mm x 9,8 mm 
Longueur 19.1mm 
Profondeur 9.8mm 
Largeur 79.4mm 
Longueur totale  19.1mm 

 

 

 

Température d'utilisation maximale -10°C   
Température d'utilisation minimale 85 °C    

 

 

 

Indice IP   IP64             
 

 

 

Conformité/certifications RoHS 
       

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Spécifications de l'environnement de 
 

Catégorie de protection 
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