Conectores de empalme RO

CARACTERISTICA
S

Conectores de empalme RS

El tubo

termorretractil se Pro

puede instalar muy
r@pidamente

Seguro y facil de
usar

Temperatura de
contraccion minima
de 115 °C.

Tubo de empalme
de crimpado
estanco

Facil de
inspeccionar
visualmente

Tensidon nominal

Relacion de
retraccion térmica
de 2:1

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Conectores de empalme RO

Descripcion de producto

Los tubos termorretractiles RS Pro de color rojo tienen una longitud de 3,7 cm con una relacion de
1:1:1. Los empalmes de crimpado estancos con codigo de tres colores estan cubiertos con tubos
termorretractiles de doble pared y forro interior termofusible. Los empalmes de crimpado ofrecen una
excelente proteccion contra tirones, inspeccion de Visual, resistencia a disolventes y humedad con
buenas propiedades fisicas y eléctricas.

Especificaciones generales

Color Rojo

Aislamiento Aislada
Sistemas de control industrial, sector de automocion y
transporte, construccién de maquinas, equipos
Aplicacion eléctricos y electrénicos, aparatos comerciales y
domésticos

Especificaciones eléctricas

Rigidez dieléctrica 19,7 kV/mm
Tensién nominal 600 V

Especificaciones mecanicas

Tamafo minimo de cable (mm2) 0.5mm?2
Tamafo maximo del cable (mm2) 1.5mm?
Tamafo de cable minimo (AWG) 22AWG
Tamafio maximo del cable (AWG) 16AWG
Proporcion de retraccion 1:1
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Conectores de empalme

Longitud del manguito
Tipo de manga

Especificaciones del entorno de funcionamiento

3.7cm
Termocontraible

Temperatura de funcionamiento +125°C
maxima; 90 °C
* Temperatura de funcionamiento min.: — -55°C

20 °C
Rango de temperatura de
funcionamiento

Temperatura de retraccion

Cumplimiento/Certificaciones
Se cumplen los estandares

rv
I

-55°a +125 °C

150 grados C

2011/65/UE y 2015/863

Conformidad con RoHS, MIL - H - 5606; MIL - L -
23699; MIL - L - 7808; MIL - A - 8243 empalmes
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