Pinces

CARACTERISTIQU

ES

Grande ouverture
rapide

Verrouillage de la
poignée en position
avant et arriére

Rivets en acier
inoxydable

Les composants du
corps et de la
tringlerie sont
galvanisés pour
résister ala
corrosion

Les pinces sont
autarasantes,
restent verrouillées,
résistant a la force
produite lors de
['usinage de
composants

Force de maintien
de 95 kg

Pince a bascule 19 mm de RS
Pro

Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix élevé.
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Description du produit

Cette pince a bascule push-pull de notre propre marque RS Pro offre I'avantage d'avoir un profil bas, a
l'aide d'un serrage latéral ou d'extrémité et est la plus adaptée pour les applications avec une limitation
de hauteur. Avec une grande transmission de puissance et un minimum d'effort de fonctionnement,
cette pince a genouillere offre une force de serrage maximale pour vous aider dans n'importe quel
travail.

Caractéristiques

Type Pince a bascule
L Industrie du travail des métaux, industrie du bois et du
Application .
plastique

Spécifications mécaniques

Ouverture de machoire 19 mm

Force de maintien nominale 95Kg
Homologations

Conformité/certifications EN61340
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Dimensions:

b
A
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