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Informacoes do pedido

‘ PU3H17-00000000 2045643
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Outras versoes do aparelho e acessorios

Dados técnicos em detalhe

Caracteristicas
Modelo Colunas de dispositivo com duas ranhuras de montagem externas

Adequado para Cortinas de luz de seguranca
Barreiras de luz de seguranca multifeixes

Adequado para altura de campo de prote-
cao
C2000, C4000, M4000 Curtain < 1.350 mm
deTec2, deTec4 < 1.650 mm

Adequada para nimero de feixes Qualquer quantidade

Adequada para distancia entre feixes Qualquer quantidade

Dados mecanicos
Altura da coluna 1.740 mm
Comprimento max. de montagem 1.720 mm

Desenho dimensional

L1 1.720 mm

L2 1.740 mm
Peso 12.515¢g
Classificacoes
ECI@ss 5.0 27279202
ECI@ss 5.1.4 27279202
ECI@ss 6.0 27279202
ECI@ss 6.2 27279202
ECI@ss 7.0 27279202
ECI@ss 8.0 27279202
ECI@ss 8.1 27279202
ECl@ss 9.0 27273701
ETIM 5.0 EC001941
ETIM 6.0 EC001941
UNSPSC 16.0901 39111609
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Desenho dimensional (Dimensées em mm)
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Adequado para altura Adequada para L1 L2 N° de artigo
de campo de protecao nimero de feixes
C2000, C4000, deTec2, deTec4
M4000 Curtain
<600 (23.62) <900 (35.43) 2 965 (37.99) 985 (38.78) 2045490
<900 (35.43) < 1,050 (41.34) 3 1,165 (45.87) 1,185 (46.65) 2045641
< 1,050 (41.34) < 1,200 (47.24) 4 1,265 (49.80) 1,285 (50.59) 2045642
< 1,350 (53.15) < 1,500 (59.06) Qualquer quantidade 1,550 (61.02) 1,570 (61.81) 2068813
< 1,350 (53.15) < 1,650 (64.96) Qualquer quantidade 1,720 (67.72) 1,740 (68.50) 2045643
< 1,650 (64.96) < 1,950 (76.77) Qualquer quantidade 2,020 (79.53) 2,040 (80.31) 2045644
< 1,800 (70.87) < 2,100 (82.68) Qualquer quantidade 2,250 (88.58) 2,270 (89.37) 2045645
< 1,800 (70.87) < 2,100 (82.68) Qualquer quantidade 2,400 (94.49) 2,420 (95.28) 2045646
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SOBRE A SICK

A SICK é um dos principais fabricantes de sensores e solugoes inteligentes para aplicagoes industriais. Uma
gama de servicos e produtos exclusiva forma a base perfeita para controlar de forma segura e eficiente os
processos para proteger as pessoas contra acidentes e evitar danos ao meio ambiente.

N6s temos uma grande experiéncia nas mais diversas reas. E por isso que podemos fornecer, com os
nossos sensores inteligentes, o que os nossos clientes precisam. Em centros de aplicagdo na Europa, Asia
e América do Norte, as solugdes de sistema sao testadas e otimizadas especialmente para os nossos clien-
tes. Isto tudo nos torna um fornecedor confiavel e um parceiro de desenvolvimento de projetos.

Inimeros servicos completam a nossa oferta: o SICK LifeTime Services oferece suporte durante toda a vida
Gtil da maquina e garante a seguranca e a produtividade.

Isto para nés significa “Sensor Intelligence.”

NO MUNDO INTEIRO, PERTO DE VOCE:

Pessoas de contato e outros locais de produgao
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