RS Stock No. 324-2364

Data sheet
EMBASE

EMBASE CAPTEUR A BAIONNETTE

TEMPERATURE MAXIMALE :
. 200°C

UTILISATION :
. Industrie plastique

Verrou :

. A=@10.5x 14 mm
B=@12.3x14.5mm
C=@12.5x 18 mm
D=@14.5x 18 mm
E=@15x 18 mm
F=010.6 x 14 mm

Autre Dimensions :

. c6 L6 L8 D8
Filetage
M10 X 100 324-2099 (324-2184
M10 X 150 324-2106 |324-2190
M12 X 100 324-2128 (324-2207| 324-2314
M12 X 175 324-2134 (324-2213] 324-2320 | 324-2364
M14 X 150 324-2140 | 324-2229| 324-2342
1/4" GCY 324-2162 |324-2241 324-2386
1/8" NPT 324-2178

CORREGE/ FC12-035/0-457-3704-PS



