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RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

• 1/8 in. 微型插孔 

 

• 3 极插孔插头、用于立

体声应用 

 

• 镀金触点 

 

• 螺旋式电缆套管 

 

• 易于端接 

 

特点 
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RS Pro pro 3 极立体声插孔插头为各种音频应用提供了经济可靠的解决方案。唱机连接器易于端接，

插头元件拧入黑色适配套管中，实现高导电性和良好绝缘的连接。电缆套管具有人机工程学把手，可

确保牢固连接到合适的音频电缆。此插孔插头具有焊接插片端接和镀金触点，可在长寿命内提高质

量。  

 

 

 

类型 立体声 
性别 公 
安装类型 电缆安装 
触点镀层 黄铜 
触点材料 黄铜 
极数 / 路数 3 

应用 耳机、耳机和耳机、移动电话和平板电脑设备、 MP3 播
放器、高保真系统、数码摄像机 

  

 

 

规格 3.5 mm 

身体方向 直向 

终止方法 压接 

外壳材料 黄铜 
  

   

 

最高工作温度 +70°C 

商品描述属性 1 

机械规格 

一般规格 

操作环境规格 
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最低工作温度 -20°C 
 

 

 

 

合规性 / 认证 2011/65/eu and 2015/863,               
     

认证 
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