Fiche produit

Caractéristiques

A9MEM2000
Acti9 iEM - compteur d'énergie mono - 40A -
MID

Statut commercial: Commercialisé
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Complémentaires
Description des poles

Principales

Gamme Acti 9

Nom du produit Acti 9 iEM2000

Nom abrégé de I'appa- IEM2000
reil

Fonction produit Compteur d'énergie

Segment de marché Batiments / Grand batiment [Espace](Energie[Es-
pace] Panneaux Gestion des colts ) dans pour
Facturation
Soins de santé [Espace](Energie[Espace] Pan-
neaux Gestion des colts ) dans pour Facturation
Soins de santé [Espace](Energie[Espace] Pan-
neaux Gestion des colts ) dans pour Répartition-
des codts
Datacenter [Espace](Energie[Espace] Panneaux-
Gestion des colts ) dans pour Facturation
Batiments / Petit immeuble [Espace](Energie[Es-
pace] Panneaux Gestion des colts ) dans pour
Répartition des colts
Batiments / Multi-site [Espace](Energie[Es-
pace] Panneaux Gestion des colts ) dans pour
Répartition des colts
Industrie [Espace](Energie[Espace] Panneaux Ges-
tion des colts ) dans pour Répartition des colts
Batiments / Petit immeuble [Espace](Energie[Es-
pace] Panneaux Gestion des colts ) dans pour
Facturation
Batiments / Multi-site [Espace](Energie[Es-
pace] Panneaux Gestion des colts ) dans pour
Facturation
Industrie [Espace](Energie[Espace] Panneaux Ges-
tion des colts ) dans pour Facturation
Batiments / Grand batiment [Espace](Energie[Es-
pace] Panneaux Gestion des colts ) dans pour
Répartition des colts
Batiments / Batiment de taille moyenne [Es-
pace](Energie[Espace] Panneaux Gestion des-
colts ) dans pour Facturation
Batiments / Batiment de taille moyenne [Es-
pace](Energie[Espace] Panneaux Gestion des-
colts ) dans pour Répartition des colts
Datacenter [Espace](Energie[Espace] Panneaux-
Gestion des colts ) dans pour Répartition des-
codts
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Type de mesure

Puissance active

Fonction de I'appareil

Sous-facturation

Classe de précision

Type d'entrée analogique

Energie active : classe 1 selon IEC 62053-21

Entrée direct

[In] courant nominal 40 A
Tension nominale 230V +/- 20%
Fréquence du réseau 60 Hz

50 Hz
Gamme de mesure de fréquence 48...62 Hz

Type de technologie

Electronique

Type d'affichage

Electromécanique

Cadence d'échantillonnage

32 Echantillons/Cycle
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Scla'-;neider

Electric 1

Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut étre tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de I'information contenue dans le présent document.

Il appartient a chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, I'analyse de risques compléte et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur I'application ou utilisation spécifique.

Le présent document ne peut étre utilisé pour déterminer I'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné a se substituer a cette détermination.

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se référe.


http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Courant de mesure 0..40A

Afficheurs deux digits 7

Valeur maximale mesurée 999999,9 KWh

Protocole de communication -

Prise en charge de port de communication -

Signalisation locale Voyant lumineux (vert) : puissance ON
Voyant lumineux (jaune) : mesurage et activité
Nombre d'entrées 0
Nombre de sorties 0
Max power consumption in VA 10 VA
Mode d'installation Encliquetable
Support de montage Rail DIN
Mode de raccordement Circuit de puissance : bas bornes type tunnel pour 1 10 mm?
Couple de serrage Circuit de puissance : 1.2 N.m
Normes IEC 62053-21
IEC 61557-12
Certifications du produit MID
CE
Code de comptabilité IEM2000

Environnement

Degré de protection IP IP40 se conformer a IEC 60529

Température de fonctionnement -20...70°Ca<32A
-20...55°Ca>=32A

Température ambiante pour le stockage -40...70 °C

Humidité relative 95 % a 55 °C

Couleur Blanc

Pas de 9 mm 2

Largeur 18 mm

Hauteur 95 mm

Profondeur 67 mm

Poids 0.073 kg

Durabilité de I'offre

Statut environnemental Produit Green Premium

ROHS (code date: AnnéeSemaine) Conforme - depuis 0926 - Déclaration de conformité Schneider Electric i3

REACh Référence ne contenant pas de SVHC au-dela du seuil
Profil environnemental du produit Disponible
Instructions de fin de vie du produit Disponible

Garantie contractuelle
Période 18 mois

Schneider
2 Electric


http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=9201382&lang=fr-fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=9201382&lang=fr-fr

