Aluminiumbleche Eﬂg

MERKMALE

Naturaluminium, 300 mm lang,
2,71 g/cm3, 500 mm x 6 mm

Flexible Legierung

Leicht zu formen

Gute
Witterungsbestandig
keit und
Chemikalienbestand
igkeit

Ideal flir Pressen
und Verkleidungen

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

RS Components - Dieses Produkt kénnen Sie unter https://uk.rs-online.com kaufen Seite 1Von
5



Aluminiumbleche E‘Elﬂg

Produktbeschreibung

Diese Aluminiumbleche unserer eigenen Marke RS Pro sind prazisionsgefertigt, um den
internationalen Standards fur enge Dicke, Toleranz, Ebenheit und Maf3genauigkeit,
schallmetallurgische Eigenschaften fir die weitere Fertigung zu entsprechen. Eloxiereigenschaften
und unlemish-freie Oberflache machen diese Platten sowohl in kommerziellen als auch in
allgemeinen Anwendungen nutzlich. Aluminiumbleche sind auch fir den Innen- und Auf3eneinsatz
geeignet.

Die Optionen aus Aluminiumblech von RS Pro umfassen die folgenden Gré3en:

434-043 - SIC 1050A Aluminiumblech, 300 mm x 200 mm x 1,2 mm

434-059 - SIC 1050A Aluminiumblech, 500 mm x 300 mm X 2 mm

178-239 - SIC 1050A Aluminiumblech, 500 mm x 300 mm x 3 mm

183-944 - SIC 1050A Aluminiumblech, 500 mm x 300 mm x 6 mm

188-321 - 6082 Aluminiumblech, 500 mm x 300 mm x 10 mm

188-400 - 6082 Aluminiumblech, 500 mm x 300 mm x 12 mm

188-292 - 6082 Aluminiumblech, 500 mm x 300 mm x 8 mm

187-328 - 6082 Aluminiumblech, 500 mm x 300 mm x 3 mm

188-264 - 6082 Aluminiumblech, 500 mm x 300 mm X 6 mm

Allgemeine Spezifikationen

Baugewerbe 1050A
Materialgute 1050A
Farbe Natdrlich
Kabelummantelungen, Anlagen flr chemische
Eignung Prozesse, Behélter fur die Nahrungsmittelindustrie,
Lampenreflektoren
Kleberverpackung Nein
Form Fest
Verteidigung; Industrietechnik; Transport - Stral3e,
Anwendung Schiene, Luft, Marine; Bau und Konstruktion;

Lufterfliigel; Elektrotechnik
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Aluminiumbleche Eﬂg

Mechanische Spezifikationen

Lange 300mm

Breite 500mm

Dicke 6mm

Dichte 2.71g/cm3

Harte 34 HB
Warmeleitfahigkeit von 0,815 W/mK 222W/mK
Zugfestigkeit 105 MPa bis 145 MPa

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung BS1470 SIC (1987); BSEN 485-515-573 1050 AH14

Commercial 10504
EMN 10504

GENERIC PHYSICAL PROPERTIES

Froperty Walue

Density 2.71 gfcm?
Melting Point G50 °C

Thermal Expansion 24 x10°6 /K
Modulus of Elasticity 71 GPa

Thermal Conductivity 222 Wim.K

Electrical Resistivity 0.0282 x10% Q .m
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Aluminiumbleche

CHEMICAL COMPOSITION

Element
Iron (Fe)
Silicon (Si)
Zinc (Zn)
Magnesium (Mg)
Titanium (Ti)
Manganese (Mn)

Copper (Cu)
Other {(Each)
Aluminium (Al

0.0 - 0,40
0.0 - 0.25
0.0 - 0.07
0.0 - 0.05
0.0 - 0.05
0.0 - 0.05
0.0 - 0,05
0.0 - 0.03

Balance
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Aluminiumbleche

MECHANICAL PROPERTIES

Froperty

Proof Stress 85 Min MPa
Tensile Strength 105 - 145 MPa
Hardness Brinell 34 HB
Elongation A 12 Min %
A - lealy
I
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