Connettori USB ‘E]

CARATTERISTICH
E

Connettore USB RS Pro,
montaggio a pannello,
S e connettore femmina 2.0 A, B,

pannello XLR

universale d|r|tt0

Struttura robusta

Non sono richiesti

utensili speciali

Montaggio su
pannello anteriore o
posteriore

| prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono
componenti di qualita professionale in tutte le categorie di prodotti.
La nostra gamma di prodotti &€ stata testata da ingegneri e offre
una qualita paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.
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DESCRIZIONE del

Una gamma di connettori femmina adattatore di genere USB RS Pro in robusti alloggiamenti XLR. |
connettori USB si convertono da USB 2 A a B 0 USB 2 B a A. progettati per ospitare le alimentazioni
dati USB2 in applicazioni professionali di radiodiffusione, audio e illuminazione. | contenitori sono
realizzati in zinco nichelato e sono disponibili in opzioni di colore naturale o nero. Adatto per il
montaggio a pannello anteriore o posteriore.

Disponibili in questa gamma - Connettore USB 2.0, connettore femmina

*862-1579 Connettore femmina da USB A a B - colore naturale
*862-1573 Connettore femmina USB B-A - colore naturale
*124-6392 Connettore femmina da USB A a B - metallo nero
*124-6393 Connettore femmina da USB B a A - metallo nero

Specifiche generali

Sesso Femmina

Tipo di montaggio Montaggio a pannello
Tipo USB A B

Versione USB 2

Orientamento corpo Diritto

Numero di porte 2

Colore Nero

Inserire il materiale ABS

Materiale del telaio Zinco pressofuso nichelato
Materiale calotta Acciaio nichelato
Corrente nominale 1.5A

Tensione nominale 30Vac

Resistenza dei contatti 30mQ

Resistenza di isolamento 20MQ min

Tensione di rigidita dielettrica 500Vac
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https://uk.rs-online.com/web/p/products/8621579/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8621573/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1246392/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1246393/

Connettori USB

Specifiche dell'ambiente operativo

Temperatura di esercizio minima -20.0°C
Temperatura di esercizio massima 50 °C.

Categoria di protezione

Classe IP IP67

Omologazioni

Conformita/certificazioni RoHS
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PANEL CUTOUT
MAXIMUM PANEL
THICKNESS 3mm
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26 M3 VERSION HAS M3 THREAD HOLES.
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