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JUMO Wirans-Sender
Widerstandsthermometer
mit Funk-Messwertubertragung

B Fir Einsatztemperaturen von -30 ... +260 °C oder -200 ... +600 °C
B Zur mobilen oder stationdren Temperaturmessung

B Freifeldreichweite 300 m mit stérsicherer Ubertragung

B Kein Verdrahtungsaufwand durch moderne Funktechnologie

B Zulassung nach EU-Richtlinie 94/9/EG (ATEX)

Der Wtrans-Sender wird in Verbindung mit einem Wtrans-Empfanger zur stationdren oder mobilen Erfassung von
Temperaturen im Einsatzbereich von -30 ... +260 °C oder -200 ... +600 °C eingesetzt. Dieser Temperaturmesswert
wird drahtlos an den Empfénger des Wtrans-Messsystems Uibertragen, dort angezeigt und steht in digitaler Form an
der RS485-Schnittstelle sowie als analoger Ausgang zur Verfigung. Eine Empfangervariante kann an zwei Relaisaus-
gangen verschiedene Alarme signalisieren.

Die Sendeelektronik des Widerstandsthermometers befindet sich erschitterungsfest im 6l- und séurebesténdigen
Gehause, dessen Umgebungstemperatur entweder in den Bereichen -30 ... +85 °C oder -25 ... +125 °C liegen darf.
Die Schutzart betragt IP67. Fir die Spannungsversorgung wird eine langlebige Lithium-Batterie 3,6 V verwendet.
Die Funkfrequenzen des Wtrans-Messsystems (868,4 MHz oder 915 MHz) sind weitgehend unempfindlich gegentiber
externen Stéreinfliissen und erlauben eine Ubertragung auch in rauer Industrieumgebung. Wird empfangerseitig die
Antennen-Wandhalterung mit der 3 m langen Antennenleitung verwendet, betragt die Reichweite im Freifeld 300 m.
Das Edelstahl-Schutzrohr mit dem Pt1000-Temperatursensor nach DIN EN 60751, Klasse A in Dreileiterschaltung ist
mit planer, schréger oder zentrischer Messspitze lieferbar. Die Einbauléange erstreckt sich von 30 ... 10000 mm. Wahl-
weise sind auch Varianten mit einem Halsrohr oder mit einem M12 x 1-Steckeranschluss fiir den Anschluss von
Pt1000-Widerstandsthermometern lieferbar.

Der Wtrans-Sender ist auch in einer Ausfiihrung mit ATEX-Zulassung erhaltlich (Grundtypen 902930/15, .../17, .../55).
Diese Gerate kénnen direkt im explosionsgefahrdeten Bereich bis Zone 0 platziert werden. Der Empféanger wird au-
Berhalb der Ex-Zone installiert. Die Funk-Datenubertragung aus dem Ex-Bereich vermeidet kostenintensive
kabelgebundene Installationen mit Schutzbarrieren oder Speisetrennern.

Die Bauform der JUMO-Widerstandsthermometer ist bei Bestellung abzustimmen. Bei der Ex-Variante mit M12-An-
schlusstecker erfolgt die Lieferung immer mit einem zugelassenen JUMO-Widerstandsthermometer mit PTFE-An-
schlussleitung. Bei Geraten mit Prozessanschluss sind Ausfliihrungen zur Ex-Zonentrennung bestellbar.

Zur einfachen Konfiguration und Parametrierung des Wtrans-Messsystems am PC steht als Zubehor ein Setup-Pro-
gramm zur Verfigung. Optional kann mit der OnlineChart-Funktion eine Messwertaufzeichnung am PC erfolgen.
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Grundtyp 902930/10

Passende
Wirans-Empfanger

Max. 16 Wirans-Sender
pro Wtrans-Empféanger

Geringer Verdrahtungsaufwand
durch moderne Funktechnologie

Funkfrequenz 868,4 MHz oder 915 MHz;
im Frequenzband 915 MHz sind zehn
Frequenzen konfigurierbar

Schnittstelle RS485 mit Modbus-Protokoll
Vier Analogausgénge

04)...20mA/ 0 ... 10V

oder

zwei Analogausgénge

(0)4..20mA/ 0 ... 10V

und zwei Relaisausgange AC 230 V

Zur Montage auf Hutschiene

35 mm x 7,5 mm nach DIN EN 60715

Weitere Informationen, Typenblatt 902931
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Technische Daten

Grundtyp 902930/10, 902930/12, 902930/20, 902930/22, 902930/50 und 902930/60

Analogeingang

Messeingang

Pt1000 nach DIN EN 60751, in Dreileiterschaltung

Einsatztemperaturbereich

-30 ... +260 °C bei Grundtyp 902930/10 und 902930/20;

-50 ... +600 °C bei Grundtyp 902930/12 und 902930/22;

-200 ... +600 °C bei Grundtyp 902930/50 und 902930/60;

Der zulassige Umgebungstemperaturbereich des Gehauses ist zu beachten.

Genauigkeit des Temperatursensors

Klasse A £(0,15 K + 0,002 x Itl) Itl = Messtemperatur in °C ohne Vorzeichen

Sensorleitungswiderstand

<11 Ohm je Leitung bei Dreileiterschaltung

Sensorstrom

<500 pA

Messkreisliberwachung

Erkennung von Fuhlerbruch und Fihlerkurzschluss

Ausgang (Funkiibertragung)

Senderkennung (Sender-ID)

max. 5-stellige ID, werkseitig eingestellt, kundenspezifisch konfigurierbar

Sendeintervall

einstellbar von 1 ... 3600 s:
bei Grundtyp 902930/10, 902930/12 und 902930/50 (werkseitig = 10 s);
einstellbar von 5 ... 3600 s:
bei Grundtyp 902930/20, 902930/22 und 902930/60 (werkseitig = 15 s)

Funkfrequenz 868,4 MHz (Europa);

915 MHz (Amerika, Australien, Kanada und Neuseeland);

im Frequenzband 915 MHz sind zehn Frequenzen konfigurierbar
Sendeleistung <+ 10dBm

Freifeldreichweite

300 m bei 868,4 MHz, 100 m bei 915 MHz

und Verwendung der empféngerseitigen Antennen-Wandhalterung und 3 m langer Antennenlei-
tung. Bei Montage der Antenne direkt auf dem Empfanger ist mit ca. 40 % weniger Reichweite
zu rechnen.

Ausgangssignal

882,2...1977,1 Ohm 2 -30 ... +260 °C; 185,2 ... 3137,1 Ohm 2 -200 ... +600 °C;

Ansprechzeit des gesamten Fuhlers

in Wasser 0,4 m/s / in Luft 3,0 m/s
@ 4,0 mm: Wasser ty5 ca. 3s,tggca. 7s/ Lufttgs ca. 25s,tfpgca. 80 s
@ 6,0 mm: Wasser ty5 ca. 4 s,{ggca. 10s/ Lufttysca. 32 s, tgg ca. 98 s

Abgleichgenauigkeit der Elektronik

<+0,05 %

Konfiguration

mit Setup-Programm

konfigurierbare Parameter

Senderkennung (max. 5-stellige ID), Sendeintervall, Funkfrequenz (nur bei 915 MHz)

Spannungsversorgung

Lithium-Batterie

Spannung: 3,6 V, Nennkapazitat: 2,2 Ah
bei Grundtyp 902930/10, 902930/12 und 902930/50;
Spannung: 3,6 V, Nennkapazitat: 1,7 Ah
bei Grundtyp 902930/20, 902930/22 und 902930/60

Lebensdauer ca. 1 Jahr bei werkseitiger Einstellung und Raumtemperatur
(schnelles Sendeintervall und hohe oder niedrige Umgebungstemperatur
verringern die Lebensdauer der Lithium-Batterie)

Batteriewechsel nur die als Zubehor erhéltliche vorkonfektionierte Lithium-Batterie verwenden

Umwelteinfliisse

Umgebungstemperaturbereich Gehause

-30 ... +85 °C (Gehause inkl. Elektronik)

bei Grundtyp 902930/10, 902930/12 und 902930/50;
-25 ... +125 °C (Gehéuse inkl. Elektronik)

bei Grundtyp 902930/20, 902930/22 und 902930/60

Lagertemperaturbereich

-40 ... +85 °C (Gehause inkl. Elektronik)

bei Grundtyp 902930/10, 902930/12 und 902930/50;
-40 ... +125 °C (Gehéuse inkl. Elektronik)

bei Grundtyp 902930/20, 902930/22 und 902930/60

Temperatureinfluss

<+0,0025 %1/K; pro K Abweichung von der Bezugstemperatur 22 °C (3 K) (Geh&use)

Klimafestigkeit

rel. Feuchte <95 % ohne Betauung nach IEC 68-2-30

Vibrationsfestigkeit

max. 2 g bei 10 ... 2000 Hz (bezogen auf Geh&use mit Elektronik) nach DIN IEC 60068-2-6

Zulassige mechanische Schockbesténdigkeit

25 g/6 ms (bezogen auf Gehause mit Elektronik) DIN IEC 68-2.29 je 1000 Zyklen

EMV

- Stéraussendung

- Storfestigkeit

- Funkfrequenzspektrum

DIN EN 61326-1

Klasse B

Industrie-Anforderung

ETSI EN 300 220-1 und ETSI EN 300 220-2

T Alle Genauigkeitsangaben in % bezogen auf die Messbereichsspanne 290 K oder 800 K.

2012-03-02/00473250
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Gehéduse
Material PEI (Polyetherimid), Farbe: schwarz oder grau
Brennbarkeitsklasse UL 94 HB
Abmessungen Durchmesser ca. 32 mm, Lange ca. 126 mm;
Einbaulédngen siehe Bestellangaben
Schutzart IP67 nach DIN EN 60529
bei Grundtyp 902930/10, 902930/12, 902930/20 und 902930/22;
bei Grundtyp 902930/50 und 902930/60 nur mit aufgeschraubtem Maschinenstecker M12 x 1
Einbaulage beliebig
Gewicht ca. 120 g (ohne Schutzarmatur)
Zulassungen/Priifzeichen
Priifzeichen Priifstelle Zertifikate/Priifnummern Priifgrundlage gilt fur
c UL us Underwriters Laboratories |E201387 UL 61010-1 3,6V,
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 |Grundtyp 902930/10
Grundtyp 902930/12
Grundtyp 902930/20
Grundtyp 902930/22
Grundtyp 902930/50
Grundtyp 902930/60
IC Industry Canada 7472A-WTRANSTO1 RSS-210 Issue 7 915 MHz,
Grundtyp 902930/10
7472A-WTRANSTO0102 RSS-210 Issue 8 915 MHz,
RSS-GEN Issue 3 Grundtyp 902930/10
RSS-102 Issue 4 Grundtyp 902930/12
Grundtyp 902930/20
Grundtyp 902930/22
Grundtyp 902930/50
Grundtyp 902930/60
FCC Federal Communications VT4-WTRANSTO1 FCC Rule Part 15C 915 MHz,
Commission Grundtyp 902930/10
VT4-WTRANSTO01-02 FCC Rule Part 15C 915 MHz,
Grundtyp 902930/10
Grundtyp 902930/12
Grundtyp 902930/20
Grundtyp 902930/22
Grundtyp 902930/50
Grundtyp 902930/60
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Technische Daten

Grundtyp 902930/15, 902930/17 und 902930/55

Analogeingang

&

Messeingang

Pt1000 nach DIN EN 60751, in Dreileiterschaltung

Einsatztemperaturbereich

-30 ... +260 °C

Genauigkeit des Temperatursensors

Klasse A £(0,15 K + 0,002 x Itl) Itl = Messtemperatur in °C ohne Vorzeichen

Sensorleitungswiderstand

<11 Ohm je Leitung bei Dreileiterschaltung

Sensorstrom

<500 pA

Messkreisliberwachung

Erkennung von Fuhlerbruch und Fihlerkurzschluss

Ausgang (Funkiibertragung)

Senderkennung (Sender-ID)

max. 5-stellige ID, werkseitig eingestellt, nicht konfigurierbar

Sendeintervall

einstellbar Gber DIP-Schalter 5 s, 10 s, 20 s oder 45 s (werkseitig = 20 s)

Funkfrequenz

868,4 MHz

Sendeleistung

<+10dBm

Freifeldreichweite

300 m und Verwendung der empféangerseitigen Antennen-Wandhalterung und 3 m langer An-
tennenleitung. Bei Montage der Antenne direkt auf dem Empfénger ist mit ca. 40 % weniger
Reichweite zu rechnen.

Ausgangssignal

882,2 ...1977,1 Ohm 4 -30 ... +260 °C

Ansprechzeit des gesamten Fuhlers

in Wasser 0,4 m/s / in Luft 3,0 m/s
@ 4,0 mm: Wasser ty5 ca. 3s,t{ggca. 7 s/ Lufttgsca. 25s,tpgca. 80s
@ 6,0 mm: Wasser ty5 ca. 4s,tggca. 10s/ Lufttysca. 32s,fpgca. 98 s

Abgleichgenauigkeit der Elektronik

<+0,05 %

Spannungsversorgung
Lithium-Batterie Spannung: 3,6 V, Nennkapazitat: 2,2 Ah
Lebensdauer ca. 1 Jahr bei werkseitiger Einstellung und Raumtemperatur
(schnelles Sendeintervall und hohe oder niedrige Umgebungstemperatur
verringern die Lebensdauer der Lithium-Batterie)
Batteriewechsel ausschlieBlich die als Zubehor erhéltliche vorkonfektionierte Lithium-Batterie verwenden

(Teile-Nr. 00525539)

Umwelteinfliisse

Umgebungstemperaturbereich Gehause

-30 ... +85 °C (Gehause inkl. Elektronik)

Liegt die Einsatztemperatur Uber der max. Umgebungstemperatur, ist der Warmeeintrag von
der Schutzarmatur in das Gehause zu berlcksichtigen. Nahere Angaben siehe Betriebsanlei-
tung B902930.0.1 im Kapitel ,,Warmeeintrag durch Schutzrohr/-armatur”.

Lagertemperaturbereich

-40 ... +85 °C (Gehause inkl. Elektronik)

Temperatureinfluss

<+0,0025 %1/K; pro K Abweichung von der Bezugstemperatur 22 °C (+3 K) (Geh&use)

Klimafestigkeit

rel. Feuchte <95 % ohne Betauung nach IEC 68-2-30

Vibrationsfestigkeit

max. 2 g bei 10 ... 2000 Hz (bezogen auf Gehause mit Elektronik) nach DIN IEC 60068-2-6

Zulassige mechanische Schockbesténdigkeit

25 g/6 ms (bezogen auf Gehause mit Elektronik) DIN IEC 68-2.29 je 1000 Zyklen

EMV

DIN EN 61326-1

- Stéraussendung Klasse B
- Storfestigkeit Industrie-Anforderung
- Funkfrequenzspektrum ETSI EN 300 220-1 und ETSI EN 300 220-2
Gehéuse
Material PA6 (Polyamid), Farbe: blau
Brennbarkeitsklasse UL 94 HB
Abmessungen Durchmesser ca. 32 mm, Lange ca. 126 mm;
Einbauléangen siehe Bestellangaben
Schutzart IP67 nach DIN EN 60529
bei Grundtyp 902930/15 und 902930/17;
bei Grundtyp 902930/55 nur mit aufgeschraubtem Maschinenstecker M12 x 1
Einbaulage beliebig
Gewicht ca. 120 g (ohne Schutzarmatur)

T Alle Genauigkeitsangaben in % bezogen auf die Messbereichsspanne 290 K.

2012-03-02/00473250
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Ex-Kennzeichnung

Zone Kennzeichnung

Einsatz in Zone 0 (20) TOV 11 ATEX 555248

1 GExiallBT4 Ga

II'1 D ExiallBT130 °C Da
-30°C<Ta<+85°C

Einsatz in Zone 0 (20) / Zone 1 (21) TUV 11 ATEX 555248

mit Zonentrennung durch Schutzarmatur I1'1/2 G Exia lIB T4 Ga/Gb

I1'1/2 D Ex ia llIB T130 °C Da/Db
-30°C<Ta<+85°C

Zulassungen/Priifzeichen

Priifzeichen Priifstelle Zertifikate/Priifnummern Priifgrundlage gilt fur

Ex TUV-NORD CERT GmbH TUV 11 ATEX 555248 EN 60079-0:2009 868,4 MHz,
EN 60079-11:2007 Grundtyp 902930/15
EN 60079-26:2007 Grundtyp 902930/17
EN 61241-11:2006 Grundtyp 902930/55

2012-03-02/00473250
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Grundtyp 902930/55
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PTFE-Anschlussleitung
und Prozessanschluss
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Anschlussplan

Maschinenstecker M12 x 1, 4-polig
nach IEC 60947-5-2

Setup-Programm

Das Setup-Programm dient zur Konfiguration
von Sendern ohne ATEX-Zulassung und
Empfangern mit einem PC. Die Konfigura-
tionsdaten kdnnen auf Datentréger archiviert
und ausgedruckt werden.
Konfigurierbare Parameter sind:
- Senderkennung (Sender-ID)
- Sendeintervall
- Funkfrequenz (nur bei 915 MHz)
Werkseitig eingestellt sind:
- Senderkennung (Sender-ID) fortlaufend
- Sendeintervall
- Funkfrequenz

(868,4 MHz oder 915,4 MHz)
Mit dem Setup-Programm kénnen verénderte
Parameter jederzeit wieder mit der werksei-
tigen Einstellung Uberschrieben werden.
Die Verbindung zwischen Sender und PC wird
Uber ein PC-Interface (USB/TTL- oder TTL/
RS232-Umsetzer) hergestellt.

Bei Sendern mit ATEX-Zulassung kann der
Anwender nur das Sendeinterval durch DIP-
Schalter einstellen. Alle anderen Parameter
sind werkseitig eingestellt und nicht verander-
bar.

2012-03-02/00473250

Elektrischer Anschluss

Anschlussbelegung

Grundtyp 902930/50 und 902930/60

Widerstandsthermometer
in Dreileiterschaltung (Eingang)

Fur einen sicheren, stérungsfreien Betrieb des Gerétes diirfen nur abgeschirmte Messeinsatze
mit abgeschirmten Leitungen und beidseitig aufgelegter Abschirmung (Schirm auf Schutzrohr
und Schirm auf Maschinenstecker M12 x 1 aufgelegt) angeschlossen werden.

(4 %) W e {1 e} - [Setup] - geandert - ]
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Bestellangaben: JUMO Wirans-Sender T01.G1 Einstich-Widerstandsthermometer

(1) Grundtyp
Wtrans-Sender T01.G1

i
902930/10 Einstich-Widerstandsthermometer ‘ 4
(Umgebungstemperatur Gehause: -30 ... +85 °C) 01 o !
(2) Einsatztemperatur in °C
X 596 -30 ... +260 °C
(3) Messeinsatz
X 1006 1x Pt1000 in Dreileiterschaltung
(4) Toleranzklasse nach DIN EN 60751
X 2 Klasse A
(5) Schutzrohrdurchmesser D in mm
X 2,5 @ 4 mm auf @ 2,5 mm abgesetzt (besonders schnellansprechend),
mit planer und zentrischer Messspitze lieferbar
X 4 @ 4 mm
X 4,5 34,5 mm
X 6 @6 mm
(6) Einbaulange EL in mm (EL 50 ... 1000 mm)
X 100 100 mm
X 150 150 mm
X 200 200 mm
X ce bei Bestellung Angabe im Klartext (Stufung 50 mm)
(7) Einstichspitze
X 1 plan
X 2 zentrisch
X 3 schrag
(8) Funkfrequenz
X 10 868,4 MHz (Europa)
X 20 915 MHz (Amerika, Australien, Kanada und Neuseeland)
(9) Prozessanschluss
X 000 kein
X 103 Verschraubung G 3/8
X 104 Verschraubung G 1/2
X 252 Rohrverschraubung G 1/4 (nur fir Schutzrohrdurchmesser 6 mm)
X 253 Rohrverschraubung G 3/8 (nur fiir Schutzrohrdurchmesser 6 mm)
X 254 Rohrverschraubung G 1/2 (nur fir Schutzrohrdurchmesser 6 mm)
X 255 Rohrverschraubung G 3/4 (nur fir Schutzrohrdurchmesser 6 mm)
X 263 Rohrverschraubung M10 x 1 (nur fir Schutzrohrdurchmesser 6 mm)
X 291 Rohrverschraubung 1/2-14NPT (nur fur Schutzrohrdurchmesser 6 mm)
X 662 Blechflansch (nur fiir Schutzrohrdurchmesser 6 mm)
(10) Typenzusatze
X 000 keine
X 778 kundenspezifisches Sendeintervall 1 ... 3600 s, bei Bestellung Angabe im Klartext (werkseitig 10 s)
(1) (2 3 (4) (5 (6) ) ®) 9 (10)
Bestellschlissel | - -| - -| - -| - -| [ —
Bestellbeispiel 902930/10 - 596 - 1006 - 2 - 4 - 100 - 2 - 10 - 000 / 000

2012-03-02/00473250
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Lieferumfang

1 Gerét in der bestellten Ausfiihrung

1 vorkonfektionierte Lithium-Batterie 3,6 V, 2,2 Ah (Umgebungstemperatur Gehause: -30 ... +85 °C)
4 Farbringe aus Silikon (weiB, griin, rot, blau) fir die optische Senderidentifikation

1 Betriebsanleitung B 902930.0

Zubehar Teile-Nr.
Setup-Programm auf CD-ROM, mehrsprachig 00488887
Setup-Programm inkl. OnlineChart auf CD-ROM, mehrsprachig 00549067
Freischaltung fiir OnlineChart 00549188
vorkonfektionierte Lithium-Batterie 3,6 V, 2,2 Ah (Umgebungstemperatur Gehause: -30 ... +85 °C) 00525539
Gehause-Dichtungsset mit Axialformdichtungen aus EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) 00532794
(Inhalt 3 Stiick, weiB) und Radial-O-Ringdichtungen aus FPM (Fluorkautschuk) (Inhalt 3 Stiick, schwarz)
Farbringe aus Silikon (weiB, griin, rot, blau) fir die optische Senderidentifikation 00489047
Farbkappenset aus PEI (Polyetherimid) (Inhalt 10 Stiick, grau) fir die optische Senderidentifikation 00525950
Farbkappenset aus PEI (Polyetherimid) (Inhalt 10 Stick, braun) fiir die optische Senderidentifikation 00525951
Farbkappenset aus PEI (Polyetherimid) (Inhalt 10 Stilick, grtin) fir die optische Senderidentifikation 00525952
Farbkappenset aus PEI (Polyetherimid) (Inhalt 10 Stick, blau) fur die optische Senderidentifikation 00525953
PC-Interface mit USB/TTL-Umsetzer, Adapter (Buchse) und Adapter (Stifte) 00456352
PC-Interface mit TTL/RS232-Umsetzer und Adapter (Buchse) 00350260
Wandhalterung fiir Wtrans-Sender mit Schutzrohrdurchmesser 4 mm 00503317
Wandhalterung fiir Wtrans-Sender mit Schutzrohrdurchmesser 4,5 mm 00503326
Wandhalterung fiir Wtrans-Sender mit Schutzrohrdurchmesser 6 mm 00503328
Lagerausfiihrung
(1) 2 ) 4 (5) (6) 7 (8 ) (10) Teile-Nr.
902930/10 - 59 - 1006 - 2 - 4 - 100 - 2 - 10 - 000 / 000 00493668
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Bestellangaben: JUMO Witrans-Sender T01.G1 Mantel-Widerstandsthermometer

(1) Grundtyp
Witrans-Sender T01.G1

; i

902930/12 M.ant.el—Wlderstandsthermometer ‘ |
mit biegsamem Schutzrohr 1 :
(Umgebungstemperatur Gehause: -30 ... +85 °C) o EL i

(2) Einsatztemperaturin °C

X 415 -50 ... +600 °C
(3) Messeinsatz
X 1006 1x Pt1000 in Dreileiterschaltung
(4) Toleranzklasse nach DIN EN 60751
X 2 Klasse A
(5) Schutzrohrdurchmesser D in mm
X 1,9 1,9 mm
X 3 @3 mm
X 6 @6 mm
(6) Einbaulange EL in mm (EL 100 ... 10000 mm)
X 100 100 mm
X 150 150 mm
X S bei Bestellung Angabe im Klartext (Stufung 50 mm)

(7) Einstichspitze
X 1 plan

(8) Funkfrequenz

X 10 868,4 MHz (Europa)
X 20 915 MHz (Amerika, Australien, Kanada und Neuseeland)

(9) Prozessanschluss
X 000 kein
X 252 Rohrverschraubung G 1/4 (nur fir Schutzrohrdurchmesser 6 mm)
X 253 Rohrverschraubung G 3/8 (nur fir Schutzrohrdurchmesser 6 mm)
X 254 Rohrverschraubung G 1/2 (nur fir Schutzrohrdurchmesser 6 mm)
X 255 Rohrverschraubung G 3/4 (nur fir Schutzrohrdurchmesser 6 mm)
X 261 Rohrverschraubung M8 x 1 (nur fiir Schutzrohrdurchmesser 3 mm)
X 263 Rohrverschraubung M10 x 1 (nur fir Schutzrohrdurchmesser 6 mm)
X 291 Rohrverschraubung 1/2-14NPT (nur fir Schutzrohrdurchmesser 6 mm)
X 662 Blechflansch (nur fiir Schutzrohrdurchmesser 6 mm)

(10) Typenzusatze
X 000 keine
X 778 kundenspezifisches Sendeintervall 1 ... 3600 s, bei Bestellung Angabe im Klartext (werkseitig 10 s)

(1) @ @) @ ®) ©) ) @®) © (10)

Bestellschliissel | - | |- | |- | |- | |- | |- | |- | |- | |/ \
Bestellbeispiel 902930/12 - 415 - 1006 - 2 - 3 - 100 - 1 - 10 - 000 / 000
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Lieferumfang

1 Gerét in der bestellten Ausfiihrung

1 vorkonfektionierte Lithium-Batterie 3,6 V, 2,2 Ah (Umgebungstemperatur Gehause: -30 ... +85 °C)
4 Farbringe aus Silikon (weiB, griin, rot, blau) fir die optische Senderidentifikation

1 Betriebsanleitung B 902930.0

Zubehar Teile-Nr.
Setup-Programm auf CD-ROM, mehrsprachig 00488887
Setup-Programm inkl. OnlineChart auf CD-ROM, mehrsprachig 00549067
Freischaltung fiir OnlineChart 00549188
vorkonfektionierte Lithium-Batterie 3,6 V, 2,2 Ah (Umgebungstemperatur Gehduse: -30 ... +85 °C) 00525539
Gehause-Dichtungsset mit Axialformdichtungen aus EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) 00532794
(Inhalt 3 Stiick, weiB) und Radial-O-Ringdichtungen aus FPM (Fluorkautschuk) (Inhalt 3 Stiick, schwarz)

Farbringe aus Silikon (weiB, griin, rot, blau) fir die optische Senderidentifikation 00489047
Farbkappenset aus PEI (Polyetherimid) (Inhalt 10 Stiick, grau) fir die optische Senderidentifikation 00525950
Farbkappenset aus PEI (Polyetherimid) (Inhalt 10 Stick, braun) fiir die optische Senderidentifikation 00525951
Farbkappenset aus PEI (Polyetherimid) (Inhalt 10 Stilick, grtin) fir die optische Senderidentifikation 00525952
Farbkappenset aus PEI (Polyetherimid) (Inhalt 10 Stick, blau) fur die optische Senderidentifikation 00525953
PC-Interface mit USB/TTL-Umsetzer, Adapter (Buchse) und Adapter (Stifte) 00456352
PC-Interface mit TTL/RS232-Umsetzer und Adapter (Buchse) 00350260
Wandhalterung fiir Wtrans-Sender mit Schutzrohrdurchmesser 6 mm 00503328
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Bestellangaben: JUMO Witrans-Sender T03.G1 Ex Einstich-Widerstandsthermometer @
(1) Grundtyp
Witrans-Sender T03.G1 Ex :
Einstich-Widerstandsthermometer { i
mit ATEX-Zulassung +
902930715 Eigensicheres Gerat nach EU-Richtlinie 94/9/EG (ATEX) 01 EL min. 70 i
(Umgebungstemperatur Gehause: -30 ... +85 °C)
Forderung nach Zonentrennung im Klartext angeben!
(2) Einsatztemperatur in °C (Schutzarmatur)
X 596 -30 ... +260 °C
(3) Messeinsatz
X 1006 1x Pt1000 in Dreileiterschaltung
(4) Toleranzklasse nach DIN EN 60751
X 2 Klasse A
(5) Schutzrohrdurchmesser D in mm
X 4 @ 4 mm
X 6 @ 6 mm (Zonentrennung mdglich)
X 9 @ 9 mm (Zonentrennung mdglich)
(6) Einbaulange EL in mm (EL 30 ... 1000 mm)
X 30 30 mm (Halsrohrldnge 70 mm bertiicksichtigen)
X 80 80 mm (Halsrohrlange 70 mm bericksichtigen)
X 130 130 mm (Halsrohrlange 70 mm beriicksichtigen)
X bei Bestellung Angabe im Klartext (Stufung 50 mm)
(7) Einstichspitze
X 1 plan
(8) Funkfrequenz
X 10 868,4 MHz (Europa)
(9) Prozessanschluss
X 000 kein
X 1083 Verschraubung G 3/8 (Zonentrennung mdglich)
X 104 Verschraubung G 1/2 (Zonentrennung mdglich)
X 252 Rohrverschraubung G 1/4 (nur fir Schutzrohrdurchmesser 6 mm)
X 253 Rohrverschraubung G 3/8 (nur fiir Schutzrohrdurchmesser 6 mm)
X 254 Rohrverschraubung G 1/2 (nur fir Schutzrohrdurchmesser 6 mm)
X 255 Rohrverschraubung G 3/4 (nur fir Schutzrohrdurchmesser 6 mm)
X 263 Rohrverschraubung M10 x 1 (nur fir Schutzrohrdurchmesser 6 mm)
X 291 Rohrverschraubung 1/2-14NPT (nur fur Schutzrohrdurchmesser 6 mm)
X 662 Blechflansch (nur fiir Schutzrohrdurchmesser 6 mm)
X andere Prozessanschlisse auf Anfrage
(10) Typenzusatze
X 362 Ex-Schutz Ex i nach EU-Richtlinie 94/9/EG (ATEX)
X 778 kundenspezifisches Sendeintervall 5 s, 10 s oder 45 s, bei Bestellung Angabe im Klartext (werkseitig 20 s)
(1) 2 3) 4 (5) (6) ) (8 () (10)
o 1
Bestellschliissel | |- | |- | - | - | - | - | - | - | |/[ 362 ], ...
Bestellbeispiel 902930/15 - 596 - 1006 - 2 - 6 - 80 - 1 - 10 - 000 / 362
Hinweis:

Die Halsrohrlange (Position 6) betragt standardméaBig 70 mm. Auf Wunsch kénnen 120 mm bestellt werden (bei Bestellung Angabe im Klartext).
Die Halsrohrlange addiert sich zu der gewahlten Einbauldnge. Zur Berechnung des Warmeeintrags gibt es fir 70 mm und 120 mm Halsrohrlange
eine temperaturabhéngige Berechnungsgrundlage (siehe Betriebsanleitung).

1 Typenzusétze nacheinander auffiihren und durch Komma trennen.
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Lieferumfang

1 Gerét in der bestellten Ausfiihrung

1 vorkonfektionierte Lithium-Batterie 3,6 V, 2,2 Ah (Umgebungstemperatur Gehause: -30 ... +85 °C)
4 Farbringe aus Silikon (weiB, griin, rot, blau) fir die optische Senderidentifikation

1 Betriebsanleitung B 902930.0.1

Zubehar Teile-Nr.
vorkonfektionierte Lithium-Batterie 3,6 V, 2,2 Ah (Umgebungstemperatur Gehause: -30 ... +85 °C) 00525539
Gehéause-Dichtungsset mit Axialformdichtungen aus EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) 00532794
(Inhalt 3 Stiick, weiB) und Radial-O-Ringdichtungen aus FPM (Fluorkautschuk) (Inhalt 3 Stiick, schwarz)

Farbringe aus Silikon (wei3, griin, rot, blau) fir die optische Senderidentifikation 00489047
Wandhalterung fiir Wirans-Sender mit Schutzrohrdurchmesser 4 mm 00503317
Wandhalterung fir Wtrans-Sender mit Schutzrohrdurchmesser 6 mm 00503328
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Bestellangaben: JUMO Witrans-Sender T03.G1 Ex Mantel-Widerstandsthermometer @
(1) Grundtyp
Witrans-Sender T03.G1 Ex :
Mantel-Widerstandsthermometer { i
mit biegsamem Schutzrohr 1 +
902930/17 und ATEX-Zulassung [a EL min. 70 i
Eigensicheres Gerat nach EU-Richtlinie 94/9/EG (ATEX)
(Umgebungstemperatur Gehause: -30 ... +85 °C)
Keine Zonentrennung bei diesem Grundtyp mdglich!
(2) Einsatztemperatur in °C (Schutzarmatur)
X 596 -30 ... +260 °C
(3) Messeinsatz
X 1006 1x Pt1000 in Dreileiterschaltung
(4) Toleranzklasse nach DIN EN 60751
X 2 Klasse A
(5) Schutzrohrdurchmesser D in mm
X 2 @2 mm
X 3 g3 mm
X 6 @6 mm
(6) Einbaulange EL in mm (EL 30 ... 10000 mm)
X 30 30 mm (Halsrohrlange 70 mm bertcksichtigen)
X 80 80 mm (Halsrohrlange 70 mm bericksichtigen)
X 130 130 mm (Halsrohrlange 70 mm beriicksichtigen)
X ce bei Bestellung Angabe im Klartext (Stufung 50 mm)
(7) Einstichspitze
X 1 plan
(8) Funkfrequenz
X 10 868,4 MHz (Europa)
(9) Prozessanschluss
X 000 kein
X 252 Rohrverschraubung G 1/4 (nur fir Schutzrohrdurchmesser 6 mm)
X 253 Rohrverschraubung G 3/8 (nur fir Schutzrohrdurchmesser 6 mm)
X 254 Rohrverschraubung G 1/2 (nur fir Schutzrohrdurchmesser 6 mm)
X 255 Rohrverschraubung G 3/4 (nur fir Schutzrohrdurchmesser 6 mm)
X 261 Rohrverschraubung M8 x 1 (nur fiir Schutzrohrdurchmesser 3 mm)
X 263 Rohrverschraubung M10 x 1 (nur fur Schutzrohrdurchmesser 6 mm)
X 291 Rohrverschraubung 1/2-14NPT (nur fir Schutzrohrdurchmesser 6 mm)
X 662 Blechflansch (nur fiir Schutzrohrdurchmesser 6 mm)
X andere Prozessanschlisse auf Anfrage
(10) Typenzusatze
X 362 Ex-Schutz Ex i nach EU-Richtlinie 94/9/EG (ATEX)
X 778 kundenspezifisches Sendeintervall 5 s, 10 s oder 45 s, bei Bestellung Angabe im Klartext (werkseitig 20 s)
(1) (2) (©) (4) () (6) @) ® ) (10) 1
Bestellschliissel | - | | | | | | -] -] /[862], ..
Bestellbeispiel 902930/17 - 596 - 1006 - 2 - 6 - 80 - 1 - 10 - 000 / 362
Hinweis:

Die Halsrohrlange (Position 6) betragt standardméaBig 70 mm. Auf Wunsch kénnen 120 mm bestellt werden (bei Bestellung Angabe im Klartext).
Die Halsrohrléange addiert sich zu der gewahlten Einbaulange. Zur Berechnung des Warmeeintrags gibt es fir 70 mm und 120 mm Halsrohrlange
eine temperaturabhangige Berechnungsgrundlage (siehe Betriebsanleitung).

1 Typenzusétze nacheinander auffiihren und durch Komma trennen.
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Lieferumfang

1 Gerét in der bestellten Ausfiihrung

1 vorkonfektionierte Lithium-Batterie 3,6 V, 2,2 Ah (Umgebungstemperatur Gehause: -30 ... +85 °C)
4 Farbringe aus Silikon (weiB, griin, rot, blau) fir die optische Senderidentifikation

1 Betriebsanleitung B 902930.0.1

Zubehar Teile-Nr.
vorkonfektionierte Lithium-Batterie 3,6 V, 2,2 Ah (Umgebungstemperatur Gehause: -30 ... +85 °C) 00525539
Gehéause-Dichtungsset mit Axialformdichtungen aus EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) 00532794
(Inhalt 3 Stiick, weiB) und Radial-O-Ringdichtungen aus FPM (Fluorkautschuk) (Inhalt 3 Stiick, schwarz)

Farbringe aus Silikon (wei3, griin, rot, blau) fir die optische Senderidentifikation 00489047
Wandhalterung fiir Wtrans-Sender mit Schutzrohrdurchmesser 6 mm 00503328
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Bestellangaben: JUMO Wirans-Sender T02.G1 Einstich-Widerstandsthermometer

(1) Grundtyp
Wtrans-Sender T02.G1

i
902930/20 Einstich-Widerstandsthermometer ‘ 4
(Umgebungstemperatur Gehause: -25 ... +125 °C) D' e !
(2) Einsatztemperatur in °C
X 596 -30 ... +260 °C
(3) Messeinsatz
X 1006 1x Pt1000 in Dreileiterschaltung
(4) Toleranzklasse nach DIN EN 60751
X 2 Klasse A
(5) Schutzrohrdurchmesser D in mm
X 2,5 @ 4 mm auf @ 2,5 mm abgesetzt (besonders schnellansprechend),
mit planer und zentrischer Messspitze lieferbar
X 4 @ 4 mm
X 4,5 34,5 mm
X 6 @6 mm
(6) Einbaulange EL in mm (EL 50 ... 1000 mm)
X 100 100 mm
X 150 150 mm
X 200 200 mm
X ce bei Bestellung Angabe im Klartext (Stufung 50 mm)
(7) Einstichspitze
X 1 plan
X 2 zentrisch
X 3 schrag
(8) Funkfrequenz
X 10 868,4 MHz (Europa)
X 20 915 MHz (Amerika, Australien, Kanada und Neuseeland)
(9) Prozessanschluss
X 000 kein
X 103 Verschraubung G 3/8
X 104 Verschraubung G 1/2
X 252 Rohrverschraubung G 1/4 (nur fir Schutzrohrdurchmesser 6 mm)
X 253 Rohrverschraubung G 3/8 (nur fiir Schutzrohrdurchmesser 6 mm)
X 254 Rohrverschraubung G 1/2 (nur fir Schutzrohrdurchmesser 6 mm)
X 255 Rohrverschraubung G 3/4 (nur fir Schutzrohrdurchmesser 6 mm)
X 263 Rohrverschraubung M10 x 1 (nur fir Schutzrohrdurchmesser 6 mm)
X 291 Rohrverschraubung 1/2-14NPT (nur fur Schutzrohrdurchmesser 6 mm)
X 662 Blechflansch (nur fiir Schutzrohrdurchmesser 6 mm)
(10) Typenzusatze
X 000 keine
X 778 kundenspezifisches Sendeintervall 5 ... 3600 s, bei Bestellung Angabe im Klartext (werkseitig 15 s)
(1) (2 3 (4) (5 (6) ) ®) 9 (10)
Bestellschlissel | - -| - -| - -| - -| [ —
Bestellbeispiel 902930/20 - 596 - 1006 - 2 - 4 - 100 - 2 - 10 - 000 / 000
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Lieferumfang

1 Gerét in der bestellten Ausfiihrung

1 vorkonfektionierte Lithium-Batterie 3,6 V, 1,7 Ah (Umgebungstemperatur Gehduse: -25 ... +125 °C)
4 Farbringe aus Silikon (weiB, griin, rot, blau) fir die optische Senderidentifikation

1 Betriebsanleitung B 902930.0

Zubehar Teile-Nr.
Setup-Programm auf CD-ROM, mehrsprachig 00488887
Setup-Programm inkl. OnlineChart auf CD-ROM, mehrsprachig 00549067
Freischaltung fiir OnlineChart 00549188
vorkonfektionierte Lithium-Batterie 3,6 V, 1,7 Ah (Umgebungstemperatur Gehduse: -25 ... +125 °C) 00534690
Gehause-Dichtungsset mit Axialformdichtungen aus EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) 00532794
(Inhalt 3 Stiick, weiB) und Radial-O-Ringdichtungen aus FPM (Fluorkautschuk) (Inhalt 3 Stiick, schwarz)
Farbringe aus Silikon (weiB, griin, rot, blau) fir die optische Senderidentifikation 00489047
Farbkappenset aus PEI (Polyetherimid) (Inhalt 10 Stiick, grau) fir die optische Senderidentifikation 00525950
Farbkappenset aus PEI (Polyetherimid) (Inhalt 10 Stick, braun) fiir die optische Senderidentifikation 00525951
Farbkappenset aus PEI (Polyetherimid) (Inhalt 10 Stilick, grtin) fir die optische Senderidentifikation 00525952
Farbkappenset aus PEI (Polyetherimid) (Inhalt 10 Stick, blau) fur die optische Senderidentifikation 00525953
PC-Interface mit USB/TTL-Umsetzer, Adapter (Buchse) und Adapter (Stifte) 00456352
PC-Interface mit TTL/RS232-Umsetzer und Adapter (Buchse) 00350260
Wandhalterung fiir Wtrans-Sender mit Schutzrohrdurchmesser 4 mm 00503317
Wandhalterung fiir Wtrans-Sender mit Schutzrohrdurchmesser 4,5 mm 00503326
Wandhalterung fiir Wtrans-Sender mit Schutzrohrdurchmesser 6 mm 00503328
Lagerausfiihrung
(1) 2 ) 4 (5) (6) 7 (8 ) (10) Teile-Nr.
902930/20 - 59 - 1006 - 2 - 4 - 100 - 2 - 10 - 000 / 000 00537803
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Bestellangaben: JUMO Witrans-Sender T02.G1 Mantel-Widerstandsthermometer

(1) Grundtyp
Witrans-Sender T02.G1

; i

902930/22 M.ant.el—Wlderstandsthermometer ‘ |
mit biegsamem Schutzrohr ' :
(Umgebungstemperatur Gehause: -25 ... +125 °C) [a EL i

(2) Einsatztemperaturin °C

X 415 -50 ... +600 °C
(3) Messeinsatz
X 1006 1x Pt1000 in Dreileiterschaltung
(4) Toleranzklasse nach DIN EN 60751
X 2 Klasse A
(5) Schutzrohrdurchmesser D in mm
X 1,9 1,9 mm
X 3 @3 mm
X 6 @6 mm
(6) Einbaulange EL in mm (EL 100 ... 10000 mm)
X 100 100 mm
X 150 150 mm
X S bei Bestellung Angabe im Klartext (Stufung 50 mm)

(7) Einstichspitze
X 1 plan

(8) Funkfrequenz

X 10 868,4 MHz (Europa)
X 20 915 MHz (Amerika, Australien, Kanada und Neuseeland)

(9) Prozessanschluss
X 000 kein
X 252 Rohrverschraubung G 1/4 (nur fir Schutzrohrdurchmesser 6 mm)
X 253 Rohrverschraubung G 3/8 (nur fir Schutzrohrdurchmesser 6 mm)
X 254 Rohrverschraubung G 1/2 (nur fir Schutzrohrdurchmesser 6 mm)
X 255 Rohrverschraubung G 3/4 (nur fir Schutzrohrdurchmesser 6 mm)
X 261 Rohrverschraubung M8 x 1 (nur fiir Schutzrohrdurchmesser 3 mm)
X 263 Rohrverschraubung M10 x 1 (nur fir Schutzrohrdurchmesser 6 mm)
X 291 Rohrverschraubung 1/2-14NPT (nur fir Schutzrohrdurchmesser 6 mm)
X 662 Blechflansch (nur fiir Schutzrohrdurchmesser 6 mm)

(10) Typenzusatze
X 000 keine
X 778 kundenspezifisches Sendeintervall 5 ... 3600 s, bei Bestellung Angabe im Klartext (werkseitig 15 s)

(1) @ @) @ ®) ©) ) @®) © (10)

Bestellschliissel | - | |- | |- | |- | |- | |- | |- | |- | |/ \
Bestellbeispiel 902930/22 - 415 - 1006 - 2 - 3 - 100 - 1 - 10 - 000 / 000
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Lieferumfang

1 Gerét in der bestellten Ausfiihrung

1 vorkonfektionierte Lithium-Batterie 3,6 V, 1,7 Ah (Umgebungstemperatur Gehduse: -25 ... +125 °C)
4 Farbringe aus Silikon (weiB, griin, rot, blau) fir die optische Senderidentifikation

1 Betriebsanleitung B 902930.0

Zubehar Teile-Nr.
Setup-Programm auf CD-ROM, mehrsprachig 00488887
Setup-Programm inkl. OnlineChart auf CD-ROM, mehrsprachig 00549067
Freischaltung fiir OnlineChart 00549188
vorkonfektionierte Lithium-Batterie 3,6 V, 1,7 Ah (Umgebungstemperatur Gehduse: -25 ... +125 °C) 00534690
Gehause-Dichtungsset mit Axialformdichtungen aus EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) 00532794
(Inhalt 3 Stiick, weiB) und Radial-O-Ringdichtungen aus FPM (Fluorkautschuk) (Inhalt 3 Stiick, schwarz)

Farbringe aus Silikon (weiB, griin, rot, blau) fir die optische Senderidentifikation 00489047
Farbkappenset aus PEI (Polyetherimid) (Inhalt 10 Stiick, grau) fir die optische Senderidentifikation 00525950
Farbkappenset aus PEI (Polyetherimid) (Inhalt 10 Stick, braun) fiir die optische Senderidentifikation 00525951
Farbkappenset aus PEI (Polyetherimid) (Inhalt 10 Stilick, grtin) fir die optische Senderidentifikation 00525952
Farbkappenset aus PEI (Polyetherimid) (Inhalt 10 Stick, blau) fur die optische Senderidentifikation 00525953
PC-Interface mit USB/TTL-Umsetzer, Adapter (Buchse) und Adapter (Stifte) 00456352
PC-Interface mit TTL/RS232-Umsetzer und Adapter (Buchse) 00350260
Wandhalterung fiir Wtrans-Sender mit Schutzrohrdurchmesser 6 mm 00503328
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Bestellangaben: JUMO Wtrans-Sender T01.G2 mit M12 x 1-Steckeranschluss

(1) Grundtyp

Witrans-Sender T01.G2
mit M12 x 1-Steckeranschluss
902930/50 fur Widerstandsthermometer
(Umgebungstemperatur Gehause: -30 ... +85 °C)
(2) Einsatztemperaturin °C
X 150 -200 ... +600 °C
(3) Messeingang
X 1006 1x Pt1000 in Dreileiterschaltung
(4) Toleranzklasse nach DIN EN 60751
X 0 keine (nicht relevant)
(5) Schutzrohrdurchmesser D in mm
X 0 kein (nicht relevant)
(6) Einbaulange EL in mm
X 000 keine (nicht relevant)
(7) Einstichspitze
X 0 keine (nicht relevant)
(8) Funkfrequenz
X 10 868,4 MHz (Europa)
X 20 915 MHz (Amerika, Australien, Kanada und Neuseeland)
(9) Prozessanschluss
X 000 kein (nicht relevant)
(10) Typenzusatze
X 000 keine
X 778 kundenspezifisches Sendeintervall 1 ... 3600 s, bei Bestellung Angabe im Klartext (werkseitig 10 s)
(1) 2 3 @ (5) (6) (Y] 8 ) (10)
Bestellschliissel | |- | |- | |- | |- | |- | |- | |- | |- | /] \
Bestellbeispiel 902930/50 - 150 - 1006 - 0 - 0 - 000 - 0 - 10 - 000 / 000
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Lieferumfang

1 Gerét in der bestellten Ausfiihrung

1 vorkonfektionierte Lithium-Batterie 3,6 V, 2,2 Ah (Umgebungstemperatur Gehause: -30 ... +85 °C)
4 Farbringe aus Silikon (weiB, griin, rot, blau) fir die optische Senderidentifikation

1 Betriebsanleitung B 902930.0

Zubehar Teile-Nr.
Setup-Programm auf CD-ROM, mehrsprachig 00488887
Setup-Programm inkl. OnlineChart auf CD-ROM, mehrsprachig 00549067
Freischaltung fiir OnlineChart 00549188
vorkonfektionierte Lithium-Batterie 3,6 V, 2,2 Ah (Umgebungstemperatur Gehause: -30 ... +85 °C) 00525539
Gehause-Dichtungsset mit Axialformdichtungen aus EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) 00532794
(Inhalt 3 Stiick, weiB) und Radial-O-Ringdichtungen aus FPM (Fluorkautschuk) (Inhalt 3 Stiick, schwarz)

Farbringe aus Silikon (weiB, griin, rot, blau) fir die optische Senderidentifikation 00489047
Farbkappenset aus PEI (Polyetherimid) (Inhalt 10 Stiick, grau) fir die optische Senderidentifikation 00525950
Farbkappenset aus PEI (Polyetherimid) (Inhalt 10 Stick, braun) fiir die optische Senderidentifikation 00525951
Farbkappenset aus PEI (Polyetherimid) (Inhalt 10 Stilick, grtin) fir die optische Senderidentifikation 00525952
Farbkappenset aus PEI (Polyetherimid) (Inhalt 10 Stick, blau) fur die optische Senderidentifikation 00525953
PC-Interface mit USB/TTL-Umsetzer, Adapter (Buchse) und Adapter (Stifte) 00456352
PC-Interface mit TTL/RS232-Umsetzer und Adapter (Buchse) 00350260
Wandhalterung fiir Wtrans-Sender mit M12 x 1-Steckeranschluss 00503329
Maschinenstecker M12 x 1, 4-polig nach IEC 60947-5-2 00506319
Einsteck-Widerstandsthermometer mit Pt1000-Temperatursensor und Maschinenstecker M12 x 1
902150/30-386-1006-2-6-100-80-2500/315, 317 00514417
Schutzrohrdurchmesser 6 mm, Einbauldnge 100 mm, Anschlussleitungslange 2500 mm
902150/30-386-1006-2-6-200-80-2500/315, 317 00514440

Schutzrohrdurchmesser 6 mm, Einbauldnge 200 mm, Anschlussleitungslange 2500 mm
Hinweis: Rohrverschraubungen und Flansche, Typenblatt 909750 (909725)

Lagerausfiihrung
) (2 ) @ ©) (7) ® © (10) Teile-Nr.
902930/50 - 150 - 1006 - O - 0 - 000 - 0 - 10 - 000 / 000 00506791
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Bestellangaben: JUMO Witrans-Sender T03.G2 Ex mit M12 x 1-Steckeranschluss @

(1) Grundtyp

Witrans-Sender T03.G2 Ex
mit M12 x 1-Steckeranschluss | N
und Widerstandsthermometer mit PTFE-Anschlussleitung | i
902930/55 und ATEX-Zulassung 9 EL
Eigensicheres Gerat nach EU-Richtlinie 94/9/EG (ATEX)
(Umgebungstemperatur Gehause: -30 ... +85 °C)
Forderung nach Zonentrennung im Klartext angeben!
(2) Einsatztemperatur in °C (Schutzarmatur)
X 596 -30 ... +260 °C
(3) Messeingang
X 1006 1x Pt1000 in Dreileiterschaltung
(4) Toleranzklasse nach DIN EN 60751
X 2 Klasse A
(5) Schutzrohrdurchmesser D in mm
X 4 @ 4 mm
X 6 @ 6 mm (Zonentrennung mdglich)
X 9 @ 9 mm (Zonentrennung mdglich)
(6) Einbaulange EL in mm (EL 100 ... 1000 mm)
X 100 100 mm
X 150 150 mm
X 200 200 mm
X ce bei Bestellung Angabe im Klartext (Stufung 50 mm)
(7) Einstichspitze
X 1 plan
(8) Funkfrequenz
X 10 868,4 MHz (Europa)
(9) Prozessanschluss
X 000 kein
X 103 Verschraubung G 3/8 (Zonentrennung maglich)
X 104 Verschraubung G 1/2 (Zonentrennung mdglich)
X 252 Rohrverschraubung G 1/4 (nur fir Schutzrohrdurchmesser 6 mm)
X 253 Rohrverschraubung G 3/8 (nur fir Schutzrohrdurchmesser 6 mm)
X 254 Rohrverschraubung G 1/2 (nur fiir Schutzrohrdurchmesser 6 mm)
X 255 Rohrverschraubung G 3/4 (nur fir Schutzrohrdurchmesser 6 mm)
X 263 Rohrverschraubung M10 x 1 (nur fiir Schutzrohrdurchmesser 6 mm)
X 291 Rohrverschraubung 1/2-14NPT (nur fir Schutzrohrdurchmesser 6 mm)
X 662 Blechflansch (nur fir Schutzrohrdurchmesser 6 mm)
(10) Typenzusatze
X 362 Ex-Schutz Ex i nach EU-Richtlinie 94/9/EG (ATEX)
X 778 kundenspezifisches Sendeintervall 5 s, 10 s oder 45 s, bei Bestellung Angabe im Klartext (werkseitig 20 s)
(1) (2) (©) (4) (5) (6) @) ®) 9) (10) 1
Bestellschliissel | |- |- |- |- |- |- |- |- |/[ 362 ], ...
Bestellbeispiel 902930/55 - 596 - 1006 - 2 - 6 - 150 - 1 - 10 - o000 / 362
Hinweis:

Die PTFE-Anschlussleitungsléange (AL) bei Bestellung im Klartext angeben!
Grundtyp 902930/55 darf nur mit den zugehdérigen JUMO-Widerstandsthermometern mit PTFE-Anschlussleitung verwendet werden.
Die Bauform der JUMO-Widerstandsthermometer ist bei Bestellung abzustimmen!

1 Typenzusétze nacheinander auffiihren und durch Komma trennen.
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Lieferumfang

1 Gerét in der bestellten Ausfiihrung

1 vorkonfektionierte Lithium-Batterie 3,6 V, 2,2 Ah (Umgebungstemperatur Gehause: -30 ... +85 °C)
4 Farbringe aus Silikon (weiB, griin, rot, blau) fir die optische Senderidentifikation

1 Betriebsanleitung B 902930.0.1

Zubehar Teile-Nr.
vorkonfektionierte Lithium-Batterie 3,6 V, 2,2 Ah (Umgebungstemperatur Gehause: -30 ... +85 °C) 00525539
Gehéause-Dichtungsset mit Axialformdichtungen aus EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) 00532794
(Inhalt 3 Stiick, weiB) und Radial-O-Ringdichtungen aus FPM (Fluorkautschuk) (Inhalt 3 Stiick, schwarz)

Farbringe aus Silikon (wei3, griin, rot, blau) fir die optische Senderidentifikation 00489047
Wandhalterung fiir Wtrans-Sender mit M12 x 1-Steckeranschluss 00503329
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Bestellangaben: JUMO Wtrans-Sender T02.G2 mit M12 x 1-Steckeranschluss

(1) Grundtyp

Witrans-Sender T02.G2
mit M12 x 1-Steckeranschluss
902930/60 fur Widerstandsthermometer
(Umgebungstemperatur Gehause: -25 ... +125 °C)
(2) Einsatztemperaturin °C
X 150 -200 ... +600 °C
(3) Messeingang
X 1006 1x Pt1000 in Dreileiterschaltung
(4) Toleranzklasse nach DIN EN 60751
X 0 keine (nicht relevant)
(5) Schutzrohrdurchmesser D in mm
X 0 kein (nicht relevant)
(6) Einbaulange EL in mm
X 000 keine (nicht relevant)
(7) Einstichspitze
X 0 keine (nicht relevant)
(8) Funkfrequenz
X 10 868,4 MHz (Europa)
X 20 915 MHz (Amerika, Australien, Kanada und Neuseeland)
(9) Prozessanschluss
X 000 kein (nicht relevant)
(10) Typenzusatze
X 000 keine
X 778 kundenspezifisches Sendeintervall 5 ... 3600 s, bei Bestellung Angabe im Klartext (werkseitig 15 s)
(1) 2 3 @ (5) (6) (Y] 8 ) (10)
Bestellschliissel | |- | |- | |- | |- | |- | |- | |- | |- | /] \
Bestellbeispiel 902930/60 - 150 - 1006 - 0 - 0 - 000 - 0 - 10 - 000 / 000
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Lieferumfang

1 Gerét in der bestellten Ausfiihrung

1 vorkonfektionierte Lithium-Batterie 3,6 V, 1,7 Ah (Umgebungstemperatur Gehduse: -25 ... +125 °C)
4 Farbringe aus Silikon (weiB, griin, rot, blau) fir die optische Senderidentifikation

1 Betriebsanleitung B 902930.0

Zubehar Teile-Nr.
Setup-Programm auf CD-ROM, mehrsprachig 00488887
Setup-Programm inkl. OnlineChart auf CD-ROM, mehrsprachig 00549067
Freischaltung fiir OnlineChart 00549188
vorkonfektionierte Lithium-Batterie 3,6 V, 1,7 Ah (Umgebungstemperatur Gehduse: -25 ... +125 °C) 00534690
Gehause-Dichtungsset mit Axialformdichtungen aus EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) 00532794
(Inhalt 3 Stiick, weiB) und Radial-O-Ringdichtungen aus FPM (Fluorkautschuk) (Inhalt 3 Stiick, schwarz)

Farbringe aus Silikon (weiB, griin, rot, blau) fir die optische Senderidentifikation 00489047
Farbkappenset aus PEI (Polyetherimid) (Inhalt 10 Stiick, grau) fir die optische Senderidentifikation 00525950
Farbkappenset aus PEI (Polyetherimid) (Inhalt 10 Stick, braun) fiir die optische Senderidentifikation 00525951
Farbkappenset aus PEI (Polyetherimid) (Inhalt 10 Stilick, grtin) fir die optische Senderidentifikation 00525952
Farbkappenset aus PEI (Polyetherimid) (Inhalt 10 Stick, blau) fur die optische Senderidentifikation 00525953
PC-Interface mit USB/TTL-Umsetzer, Adapter (Buchse) und Adapter (Stifte) 00456352
PC-Interface mit TTL/RS232-Umsetzer und Adapter (Buchse) 00350260
Wandhalterung fiir Wtrans-Sender mit M12 x 1-Steckeranschluss 00503329
Maschinenstecker M12 x 1, 4-polig nach IEC 60947-5-2 00506319
Einsteck-Widerstandsthermometer mit Pt1000-Temperatursensor und Maschinenstecker M12 x 1
902150/30-386-1006-2-6-100-80-2500/315, 317 00514417
Schutzrohrdurchmesser 6 mm, Einbauldnge 100 mm, Anschlussleitungslange 2500 mm
902150/30-386-1006-2-6-200-80-2500/315, 317 00514440

Schutzrohrdurchmesser 6 mm, Einbauldnge 200 mm, Anschlussleitungslange 2500 mm
Hinweis: Rohrverschraubungen und Flansche, Typenblatt 909750 (909725)

Lagerausfiihrung
) (2 ) @ ©) (7) ® © (10) Teile-Nr.
902930/60 - 150 - 1006 - O - 0 - 000 - 0 - 10 - 000 / 000 00537805
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