
 插孔插头和插座 
 

第页 1. 的 4. 14 RS –从 https://uk.rs-online.com/ 购买此产品 

∅ 内部： 

   
 

       
 

RS Pro 电缆安装立体声插孔插

头 
RS 号： 392-643            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

• 1/8 in. 微型插孔 

 

• 2 极插孔插头、用于单

声道应用 

 

• 镀镍触点 

 

• 模制应力消除 

 

• 易于端接 

 

特点 
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RS Pro pro 3 极立体声插孔插头为各种音频应用提供了经济可靠的解决方案。唱机连接器易于端接、并

具有用于绝缘的塑料盖。它还具有模制电缆套管、可防止因拉拔电缆而造成潜在损坏。独特的六角形插

孔连接器外壳意味着它更易于抓持、特别适用于在难以触及的区域进行插拔。此插孔插头具有焊接插片

端接和镀镍触点、用于经济型唱机连接解决方案 。  
 
库存号 392-649. 是立体声屏蔽插孔插头  
库存号 392-643 是立体声绝缘插孔插头 

 

 

 

类型 立体声 
性别 公 
额定电流 2A 
极数 / 路数 3 路 
安装类型 电缆安装 
触点镀层 镍 
颜色 黑色 
触点材料 黄铜 

应用 耳机、耳机和耳机、移动电话和平板电脑设备、 MP3 
播放器、高保真系统、数码摄像机 

 

 

 

 

规格 3.5 mm 

身体方向 直向 

终止方法 焊接 

外壳材料 pe 

商品描述属性 1 

机械规格 

一般规格 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/392649/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/392643/
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合规性 / 认证 2011/65/eu and 2015/863,                                          
     

 

 

 

认证 
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