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SENSORI DI TEMPERATURA

L'immagine potreb-
be non corrispondere

Informazioni per l'ordine

Tipo Cod. art.

TSP-1PAG10405MZ 6042939

Ulteriori esecuzioni degli apparecchi e accessori  www.sick.com/TSP

Dati tecnici in dettaglio

Caratteristiche
Campo di misura –30 °C +130 °C

Segnale d'uscita PT100, 2 conduttori

Caratteristiche meccaniche ed elettriche
Attacco al processo Filetto G ¼ B

Lunghezza di montaggio/diametro della
sonda di misura

40 mm / 5 mm

Materiali a contatto con la sostanza Acciaio inox 1.4305

Materiale della custodia Acciaio inox 1.4305

Corrente di misura 0,3 mA ... 1 mA

Sicurezza elettrica Classe di protezione: III, Tensione d’isolamento: 500 V AC

Certificato RoHs ✔

Peso Ca. 30 g (in base alla versione)

Prestazione
Precisione dell'elemento di misura Classe B secondo IEC 60751

Tempo di risposta Tempo di risposta t50: ≤ 2,5 s 1)

Tempo di risposta t90: ≤ 6 s 1)

1) In funzione della configurazione del sensore, secondo IEC 60751.

Dati ambientali
Temperatura ambiente –40 °C ... +100 °C 1)

Temperatura di stoccaggio e trasporto –40 °C ... +85 °C

Resistenza agli urti secondo IEC 60751 500 g

Resistenza alle vibrazioni secondo
IEC 60751

3 g

1) Sulla base della lunghezza di costruzione corta c'è la possibilità che la temperatura sul connettore maschio salga a valori elevati inaffidabili. Questo deve essere as-
solutamente preso in considerazione durante l'effettuazione dei punti di misura e la selezione di cavi di collegamento adatti.

Classificazioni
ECl@ss 5.0 27200208

ECl@ss 5.1.4 27200208
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ECl@ss 6.0 27200208

ECl@ss 6.2 27200208

ECl@ss 7.0 27200208

ECl@ss 8.0 27200208

ECl@ss 8.1 27200208

ECl@ss 9.0 27200208

ECl@ss 10.0 27200208

ECl@ss 11.0 27200208

ETIM 5.0 EC002994

ETIM 6.0 EC002994

ETIM 7.0 EC002994

UNSPSC 16.0901 41112211

Disegno quotato (Quote in mm)
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Tipo di collegamento
Connettore circolare M12 x 1, segnale in uscita Pt100/Pt1000
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

SICK In breve
SICK è una delle principali aziende produttrici di sensori e soluzioni per l'automazione industriale. Una 
gamma di prodotti e di servizi unica costituisce la base perfetta per il controllo affidabile ed efficiente dei 
processi per proteggere le persone da incidenti e per la prevenzione dei danni ambientali. 

Abbiamo una vasta esperienza in svariati settori e ne conosciamo i processi e i requisiti. In questo modo con 
sensori intelligenti siamo in grado di fornire ai nostri clienti esattamente ciò di cui hanno bisogno. nei centri 
applicativi in   europa, Asia e nord America le soluzioni di sistema sono testate su misura e ottimizzate. Tutto 
questo ci rende dei fornitori e partner di sviluppo affidabili.

A completamento della nostra offerta, proponiamo servizi globali: i SICK LifeTime Services garantiscono la 
sicurezza e la produttività durante l'intero ciclo di vita della macchina. 

Questo per noi è “Sensor Intelligence”.

vICIno A voI neL mondo:
referenti e altre sedi  - www.sick.com


