
 台钳  

第页 2. 的 3.13 RS –从 https://uk.rs-online.com/ 购买此产品 

   
 

       
 
RS Pro 台钳 x 32.5mm 100mm 

x 100mm 、 5.4kg  
RS 号： 829-6142               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

• 特别适用于更困难的

钻孔作业 

 

• 大工作负载容量 

 

• 坚固设计 

 

• 硬化和研磨钳口 

 

• 虎钳口由钢制成 

 

特点 
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RS Pro 钻台钳特别适用于在钻孔或加工之前夹紧工件。该工件牢固地夹紧在台钳大容量平行钳口之

间、以确保即使是最困难的钻孔作业也能在钻头接触工件表面时顺利进行、而不会发生任何移动。 

 

 

 

虎钳类型  钻机压力机台钳 
应用 钻孔、攻丝或铰孔作业 

 

     

 

钳口开度 100mm 

钳口宽度 100mm 

钳口深度 32.5mm 

安装 螺钉 

重量 5.35kg 
       

     

商品描述属性 1 

机械规格 

一般规格 
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