Produktdatenblatt SSP1A490BD

Technische Daten Halbleiterrelais, Montageplatte, E: 4-32 VDC, A:
48-660 VAC, 90 A

Verfligbarkeit : Lieferbar

Hauptmerkmale

Produktserie

Zelio Relay

Produkt oder Komponententyp

Halbleiterrelais

Kurzbezeichnung des Geréts SSP1

Montagehalterung Schalttafel

Anzahl Phasen 1 Phase

Typ und Zusammensetzung der 1S

Kontakte

Nennstrom [In] 90 A

Vollwellen-Ausgangstyp Nullspannungsschaltend
Thyristorausgang

Zusatzmerkmale

Steuerkreisspannung 4-32V DC

Minimale Schaltspannung

4 V DC einschalten

Maximale Schaltspannung

1V DC ausschalten

Reaktionszeit

Eingangsstrom

0,5 Zyklen einschalten
0,5 Zyklen ausschalten

7-12 mA

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz fur die Beurteilung der Eignung oder Verlasslichkeit dieser Produkte fur bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Ausgangsspannung 48-660 V AC

Laststrom 0,15-90 A

Transiente Uberspannung 1200 V

Stoflstrom <= 1200 A fur 16.6 ms

Max. 12t fir Schmelzen 5976 AZs flr 8,33 ms bei 60 Hz Halbzyklus
6560 AZs fir 10 ms bei 50 Hz Halbzyklus

Koordinationstyp Typ 1 - 63 A Leitungsschutzschalter - Kurve B
Typ 2 - 50 A Leitungsschutzschalter - Kurve B

Kriechstrom <=1 mA ausgeschaltet

Maximaler Spannungsabfall 1,15 V eingeschaltet

07.06.2019



Dv/Dt

500 V/us ausgeschaltet bei maximaler Spannung

Leistungsfaktor

0.5 mit Hochstlast

Motorische Last

1,5hp 120 V AC
3hp240V AC
7,5hp 480V AC

Isolationswiderstand

1000 MOhm bei 500 V DC

Maximalkapazitat

8 pF fir Ein-/Ausgang

Spannungsfestigkeit

4 kV AC fur Ein-/Ausgang
4 kV AC fur Eingang oder Ausgang gegen Gehause

BemessungsstoRspannungsfestigkeit
[Uimp]

Anzugsmoment

6 kV Ausgang zum Gehause
6 kV Eingang zu Ausgang
1,5-1,7 Nm fur Eingange
2-2,2 Nm fiir Ausgénge

Anschliisse - Klemmen

Gabelsteckverbinder : 9,2 x 4 mm fiir Eingénge

Ringkabelschuhe : 9,2 x 4 mm fir Eingénge

Gabelsteckverbinder : 11,7 x 4,5 mm fir Ausgange

Ringkabelschuhe : 11,7 x 4,5 mm fiir Ausgange

Schraubklemmen : 0,2-3,3 mm?, (AWG 24...AWG 12) mit Kabelende fir Eingange
Schraubklemmen : 0,5-5,26 mm?, (AWG 20...AWG 10) mit Kabelende fir Ausgange
Schraubklemmen : 0,2-3,3 mm?, (AWG 24...AWG 12) ohne Kabelende fiir Eingange
Schraubklemmen : 0,5-8,26 mm?, (AWG 20...AWG 8) ohne Kabelende fiir Ausgénge

Warmebestandigkeit
LED-Anzeige

0,27 K/W Anschluss zu Gehause
LED, griin fur Eingange

Schutzart (IP)

1P20

Daten bezuglich Sicherheit und
Zuverlassigkeit

MTTFd = 1875,9 Jahre
B10d = 1731395

Produktgewicht 89,29
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40-80 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40-125 °C
Verschmutzungsgrad 2
Uberspannungskategorie 1]
Produktzertifizierungen CE

CSA

RoHS

UL

REACH

EAC
Beschriftung CE

CSA

UL

EAC
Normen EN/IEC 60950-1

UL 508

EN/IEC 62314

CSA C22.2 No 14-13
Nachhaltigkeit

Grad der Umweltvertraglichkeit

Green-Premium-Produkt

ROHS

Konform

Il'*l_"Schneider—EIectric—Kom‘ormitétserklérung

REACH Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht Gber dem Schwellwert
Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht Gber dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt Verfugbar
@Produktumweltprofil
Entsorgungshinweise Verfugbar

@Entsorgungsinformationen



http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=423419636&lang=de-de
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=423419636&lang=de-de
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP1505006EN
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=End+of+life+manual&p_Doc_Ref=ENVEOLI1505006EN

