Conectores Rapidos -
Para Cables Rigidos y Semirigidos
HelaCon Plus Mini

Los conectores HelaCon son utilizados para la conexion y distribucion

rapida, facil y fiable de cables eléctricos en aplicaciones de instalacion. La
nueva generacion de conectores de cable HelaCon Plus Mini se aplican sin
necesidad de herramientas, utilizando la tecnologia de insercion y muelle.
HelaCon Plus Mini utiliza un sistema de doble muelle que est4 aprobado para
su uso tanto con cables rigidos como semirigidos.

Caracteristicas y Beneficios
» 40 % mas pequeno - Disefio compacto
« Baja fuerza de insercion - Facil de usar, ahorra tiempo de instalacion
« Facil acceso a la toma de test e innovador disefio
« La correcta instalacion es visible gracias a su carcasa transparente
- Sus diferentes colores ayudan a una facil identificacion del n® de polos
Permite indistintamente diferentes didmetros de conductores en cada MATERIAL Policarbonato (PC)
entrada Corriente Max 24 A
Aplicacion, instalacion y mantenimiento seguro Tension Max 450 v 600 V
« Conoce el Surtido Variobox: una caja con 350 pzs de conectores
0,5a2,5mm?rigido/1,0a 2,5 mm?

HelaCon Plus Mini es ideal para situaciones con espacios limitados.

surtidos HCPM (148-90046) Seccion de Cable (VDE)
cables trenzados
Largo de Pelado 11 mm
Flamabilidad UL94 vo
Temp. Trabajo -30°Ca +85 °C
w L

HE~ RoHS

Todas las dimensiones estan en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad minima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.

HelaCon Plus Mini, HelaCon Plus Mini, vista
vista frontal lateral www. HellermannTyton.es/HelaConPlus-cat20
Numero Ancho Alt. Long.
TIPO Dibujo | de Polos Color (W) (H) ((B) Contenido | Cédigo
HCPM-2-Blister 2 Transparente (CL), Amarillo (YE) 10,8 7,7 16,5 20 Pzas 148-90054
HCPM-2 2 Transparente (CL), Amarillo (YE) 10,8 7,7 16,5 150 Pzas 148-90036
HCPM-3 3 Naranja (OG), Transparente (CL) 15,1 7,7 16,5 100 Pzas 148-90037
HCPM-3-Blister 3 Transparente (CL), Naranja (OG) 15,1 7,7 16,5 18 Pzas 148-90055
HCPM-4-Blister 4 Transparente (CL) 19,4 7.7 16,5 10 Pzas 148-90056
HCPM-4 4 Transparente (CL) 19,4 7,7 16,5 100 Pzas 148-90038
HCPM-5-Blister 5 Transparente (CL), Azul (BU) 23,7 7,7 16,5 10 Pzas 148-90057
HCPM-5 5 Transparente (CL), Azul (BU) 23,7 7,7 16,5 75 Pzas 148-90039
HCPM-6 6 Transparente (CL), Violeta (VT) 28,0 7,7 16,5 50 Pzas 148-90040
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