Interne ‘@
Commutateurs de proximité magnétiques 'R

CARACTERISTIQU
ES

Boftiers en Commutateur Reed RS Pro

aluminium avec

orifices de fixation rectangulaire 200 V, NO, 500
mA

Entiérement
encapsulé a IP67

Dimensions : 32 x 15
X 8 mm

Le type de contact
est normalement
ouvert - contacts de
type normalement
ouvert Le capteur
est idéal pour le
montage sur bride

Distance de
commutation
minimale de 10 mm

Matériau du boitier
en aluminium

2 cables recouverts
de PVC 0,14 mm?2

Longueur de cable :
280 mm

Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
qgualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
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Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux
plus grandes marques sans avoir a payer un prix elevé.

Description du produit

Le commutateur Reed rectangulaire de RS Pro est doté d'une intensité nominale de 0,5 A, d'une
tension nominale de 200 V et mesure 32 x 8 x 15 mm. Ce commutateur de proximité est utilisé dans
la détection de position et de limite, les actionneurs linéaires, le commutateur de systéme de
sécurité et le commutateur de porte.

Caractéristiques

Type de commutateur Proximité

Forme du commutateur Rectangulaire.

Configuration de pole et de front Unipolaire, a une direction

Type de sortie Ouvert/fermé

Tension c.c. maximale 600 V c.a./c.c. max.

Configuration d'état normal Non

Position de contact Non

Style Normalement ouvert

Matériau Aluminium (boitier), PVC (céble)

Applications Contacts de porte et fenétre, Flotteurs magnétiques

pour la détection de niveau d'eau, Détection de position

Spécifications
Distance de commutation 10 mm minimum
Cable 2 cables recouverts de PVC 0,14 m2
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Données de contact Conditions a 20 °C. Min. Typ.

Courant maximum
Tension c.a. maximale C.a.
Résistance de contact

Spécifications mécaniques

max.)

0.5A

200V
300 mOhm

Dimensions 32 mm x 15 mm x 8 mm
Longueur 32mm

Profondeur 15mm

Largeur 8 mm

Longueur de cable 280mm

Longueur totale 32mm

Spécifications de l'environnement de

Température d'utilisation maximale -20°C
Température d'utilisation minimale 85°C

Catégorie de protection

Indice IP IP67

Homologations

Conformité/certifications RoHS
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