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Vis à charnière réglable de 
RS PRO, 43 x 37 x 6 mm 

Code commande RS: 772-9632 

Les produits homologués par RS PRO vous apportent des 
pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories 
de produits. Notre gamme de produits a été testée par des 
ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes 
marques sans avoir à payer un prix élevé.

• Fabriqué en
polymère d'acétal
POM de haute
qualité

• Broche en polymère
résistante à la rouille

• Réglage de la
friction de la
charnière

• Flexible et facile à
utiliser

• Disponible en noir et
blanc dans une large
gamme de couleurs
Tailles

CARACTERISTIQUES 
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Ces charnières sont fabriquées en polymère d'acétal (POM) qui fournit une résistance élevée et une 
rigidité améliorée de la stabilité dimensionnelle. Les broches sont également fabriquées en 
polymère d'acétal transparent pour garantir une résistance totale à la rouille. 

Noir (43 mm x 37 mm x 5,2 mm) - 772-9632 
Blanc (43 mm x 37 mm x 5,2 mm) - 772-9638 
Noir (65 mm x 57 mm x 5,5 mm) - 772-9644 
Blanc (65 mm x 57 mm x 5,5 mm) - 772-9641 

 

Matériau Polymère d'acétal (POM) 
Type de charnières Ajustable 
Type à fermeture Oscillation libre 
Méthode de fixation Vis 
Couleur Noir 
Finition Acétal noir 
Main Pas de Chiralité 
Applications Fenêtres pliables 

 

Longueur 43mm 
Largeur 37mm 
Epaisseur 6 mm 

Description du produit 

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques générales 
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