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Sonomètre RS PRO 
SLM1352P 8 kHz 30 
RS code commande : 122-4294 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

 

• Fonction de maintien 
max. 

• Interface de données 
USB 

• Sortie de signal c.a. et 
c.c. 

• Fonction de réglage 
d'alarme 

• Ecran LCD à 4 digits 

CARACTERISTIQU
ES 
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La marque de confiance RS PRO de SLM 1352P est conçue pour répondre aux exigences de 
sécurité, de santé, d'agents de sécurité industrielle et de contrôle de la qualité sonore dans 
différents environnements. C'est un instrument de choix pour les contrôles ponctuels et la 
surveillance à long terme. RS PRO SLM 1352P intègre une fonction d'enregistrement de données 
(avec interface USB) et une pondération de temps (sélectionner FAST pour les mesures normales 
ou LENT pour vérifier le niveau moyen de bruit fluctuant). 
 
 

 

 

 

Numéro de modèle SLM1352P 
Plage de mesure du niveau sonore 30dB-130dB  

Plages sélectionnables 30 dB - 90 dB, 40 dB - 100 dB, 50 dB - 110 dB, 60 dB - 
120 dB ou 70 dB - 130 dB dans cinq plages 

Microphone Microphone à condensateur à électret 1/2" 
Plage de fréquence 31,5Hz à 8000Hz 
Résolution 0,1dB 
Classe de précision CEI 61672-1 :2002 classe 2 
Fréquence  Pondération A, C 

Sortie  2 Vrms (à pleine échelle de la gamme) 
10mV/dB 

Type d'affichage LCD 
Enregistrement de données Oui 
Type d'interface USB 

Normes applicables CEI61672-1 : 2003 Classe 2, CEI60651 : 1979 Type 2, 
ANSI S1.4 : 1983 Type 2 

    

 

 

Source d'alimentation Qté 4 piles au manganèse super lourdes CEI R6P 1,5 
V (taille "AA") ou équivalent 

Type de pile AA, LR6 
Autonomie de la batterie Environ 50 heures 

 

 

 

Dimensions 265 mm x 72 mm x 36 mm 
Poids Environ 380 g 

     

 

Description du produit 
  

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 
 

Spécifications 
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Humidité de fonctionnement 30 à 90 % HR sans condensation 
Plage de température de 
fonctionnement : - -10 (C À +50 (C  

Plage de températures de stockage -10 (C À +60 (C  
  

 

 

Conformité/certifications RoHS  
 

 

Classification Homologations 

Spécifications de l'environnement de 
 


