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Tenga en cuenta que los datos indicados aqui proceden del catalogo en linea. Los datos completos se encuentran en la documentacion del
usuario. Son validas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.

(http://phoenixcontact.es/download)

Inserto de pines HEAVYCON, serie B24, 24 polos, conexion por tornillo

Sus ventajas

™ Para codificacion rapida
con perfil de plastico

I Para vastago de prueba de 2 mm

comerein,

Datos mercantiles

Unidad de embalaje

1 pcs

EAN
0 463567092 4
EAN 4046356092425
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 112,000 g
Numero de tarifa arancelaria 85366990
Pais de origen China
Clave de venta BF7ABC

Datos técnicos

Generalidades

Observacion

Para carcasa HEAVYCON ADVANCE y HEAVYCON del modelo B24.
Las conexiones enchufables deben accionarse sélo sin carga/tension.

Los conectores deben accionarse sélo sin carga/tension.

Técnica de conexion

Conexién por tornillo

Par de apriete

0,5Nm ... 0,8 Nm

Cuchilla de destornillador 0,5x3,5mm
Numero de conexiones por polo 1

Grado de polucion 3

Categoria de sobretensiones 1

N.° polos 24+PE
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Datos técnicos

Generalidades

Ciclos de enchufe > 500
Tamano B24
Numeracion de contacto 1-24

Seccién de conexion

0,5 mm? ... 2,5 mm? (valido para conductores flexibles con puntera)

Seccion de conexion AWG

20...14

Longitud a desaislar del conductor individual

8 mm

Indicaciones de montaje

El uso correcto prevé el montaje en una carcasa con el indice de
proteccion IP54 o superior

Los conectores deben accionarse sélo sin carga/tension.

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)

-40 °C ... 125 °C (Incluido el calentamiento de los contactos)

Datos del material

Material contacto

Aleacién de cobre

Material superficie del contacto

Ag

Material soporte de contactos

PC

Normas/disposiciones

PA: Proteccién antiincendios en vehiculos sobre carriles, series de
requisitos R22 y R23 segun DIN EN 45545-2 (Nivel de peligro HL1 -
HL2)

PA: Proteccién antiincendios en vehiculos sobre carriles, serie de
requisitos R24 segun DIN EN 45545-2 (Nivel de peligro HL1 - HL3)

Datos eléctricos

Tensién de dimensionamiento (111/3) 500 V
Tension transitoria de dimensionamiento 6 kV
Corriente asignada 20 A
Normas y especificaciones
Conexién segun norma CSA
Normas de construccion y ensayo DIN EN 61984
DIN EN 60664
IEC 60352
Clase de combustibilidad segun UL 94 VO

Environmental Product Compliance

Lead 7439-92-1

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 afios
Encontrara informacion sobre las sustancias peligrosas en la
declaracion del fabricante en la pestafia "Descargas”

Dibujos
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Plano esquematico Esquema de dimensiones
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Diagrama derating
Homologaciones
Homologaciones
Homologaciones
CSA / GL / UL Recognized / EAC
Homologaciones Ex
Detalles de homologaciones
CSA <s p http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/ 013631_6233_01

Tensién nominal UN 600 V
Corriente nominal IN 13A
mm?AWG/kemil 22-14
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Homologaciones

SC

http://exchange.dnv.com/tari/ 6196614 HH

UL Recognized “

http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 118976

Tensién nominal UN 600 V
Corriente nominal IN 16 A
mm?AWG/kemil 14

EAC [H[

RU C-
DE.AI30.B.01102

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com

27/05/2019 Péagina4/4


https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1648296
https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1648296
http://exchange.dnv.com/tari/
http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm

