ABL2REM24015K

single phase power supply, 100...240V input,
24V DC output, 36W, 1,5A

Fiche produit

Caractéristiques

‘_;ij“\\\ - .. Principales

""""'A i Gamme de produit Easy Modicon ABL2
r"evexexezexex‘ Type de produit ou Alimentation puissance
O t
OOAVAVAVAVAYAY dawperent
’ Vi ""v‘v‘v‘ ype d'alimentation ode commutation régulée
#xe‘e""‘v‘v‘v‘ Puissance nominale en 36 W
WAVAVAVA W
&I#:‘xﬁei""‘ Tension d'entrée 100...240 V CA monophasé
e Aol ReN2A0iSK il Och Tension de sortie 24V CC
T 2 ¥ Courant de sortie 1,5A
Position de montage Toutes positions
Tenue aux vibrations 4 gn (f= 10...500 Hz) se conformer a EN/CEI
61131-2
Désignation de I'essai Electromagnetic hypersensitivity (EHS) se conformer

a EN 61000-6-2 niveau A

Complémentaires

Limites de la tension d'entrée 85...264 V

Fréquence du réseau 47...63 Hz

Courant a I'appel 45 A a100...240 V CA
Facteur de puissance 0,45

Rendement 87 %

Puissance dissipée en W 54 W

Consommation électrique 04Aaz240V

Type de protection en entrée

Fusible intégré (non interchangeable)

Limites de la tension de sortie

20.4..276V

Régulation de charge et de ligne

+-1%

Temps de maintien

>=12msa 115V

Type de protection en sortie Contre la surcharge, protection technologique : 1,1a 1,5 x In
Contre les courts-circuits, protection technologique : 1,1 a 1,5 x In

Contre la surtension, protection technologique : 28.8...33.6 V

Mode de raccordement Pour raccordement a la terre: bornes de type vis, capacité de raccordement : 1 x
4 mm2 AWG 12
Marquage CE

Compatibilité électromagnétique

Immunité aux interférences électromagnétiques se conformer a EN 55022 Class

B

Support de montage

DIN rail with accessory
Montage du panneau avec accessoire

Altitude de fonctionnement

5000 m

Couplage de sortie

Catégorie de surtension

Séries
1]

Temps moyen entre deux défaillances (MTBF)

600000 Ha 25 °C

Etat LED

1 LED (vert) tension de sortie

Largeur 99 mm
Hauteur 82 mm
Profondeur 30 mm
Poids du produit 0,23 kg
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de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné a se substituer a cette détermination.

Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut étre tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de I'information contenue dans le présent document.

Il appartient a chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, 'analyse de risques compléte et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur I'application ou utilisation spécifique.

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se référe.

Le présent document ne peut étre utilisé pour déterminer I'aptitude ou la fiabi



Environnement

Certifications du produit EAC
IC
RoHS
KC
RCM
Degré de protection IP IP20 se conformer a CEIl 62368-1
Température de I'air ambiant en fonctionnement -30...70 °C (with power derating of 2.5 % per °C)
Température ambiante de stockage -40...85 °C
Humidité relative 10...95 %
Catégorie de surtension Classe | se conformer a CEl 62368-1
Degré de pollution 2
Tenue diélectrique 2000 V entre entrée et masse
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans I'emballage 1 1
Hauteur de I'emballage 1 3,744 cm
Largeur de I'emballage 1 8,79 cm
Longueur de I'emballage 1 10,549 cm
Poids de I'emballage 1 231,09
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans I'emballage 2 63
Hauteur de I'emballage 2 30,0 cm
Largeur de I'emballage 2 30,0 cm
Longueur de I'emballage 2 40,0 cm
Poids de I'emballage 2 15,19 kg

Durabilité de I'offre

Régulation REACh 7y

Sans SVHC REACh Oui

Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) iy

Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine 7
Information sur les exemptions RoHS 7]
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Fiche produit ABL2REMZ24015K

Encombrements

Schémas des dimensions

Dimensions mécaniques
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Fiche produit ABL2REM?24015K

Montage et périmétre de sécurité

Montage et dégagement

Montage vertical

Montage horizontal
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Fiche produit ABL2REMZ24015K

Courbes de performance

Courbes de performances

Caractéristiques statiques
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Courbes de réduction des caractéristiques
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