Batteries au plomb R

CARACTERISTIQUES
Batterie au plomb de RS PRO

Faible émission de 12 V, 1 .2 Ah

gaz, taux de
recombinaison de
plus de 99 %

Excellente
récupération aprés
décharge profonde

Antifuites : batteries
étanches

Boitier en résine
ABS conforme a la
norme UL94-HB

Transport routier
conformément a
UN2800 (batteries,
humides, antifuite)

Transport aérien
conforme aux
provisions spéciales
"AG7" "IATA" et
"ICAO". (batteries,
humides, antifuite)

Les produits homologués par RS vous apportent des pieces de
gualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix élevé.
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Batteries au plomb

Description du produit

Les batteries au plomb de RS PRO sont adaptées pour une utilisation dans un certain nombre de
secteurs et pour un usage général. Ces batteries au plomb RS PRO conviennent pour les
applications de secours et de charges flottantes. Ces batteries rechargeables ont une longue durée

de vie.

Caractéristiques

Technologie
Congu pour une application cyclique
Classification EUROBAT

Matériau du récipient

Application

Spécifications électriques

AGM
Non
3ab5ans

(UL94-HB) conforme

Applications de secours et de charges constantes
(flottantes)

Capacité

Tension nominale

Type de terminal

Cellules par unité

Tension par unité

max.) Courant de décharge

max.) Limite de courant de charge
Tension de charge a flotteur
Résistance interne

Service d'égalisation et de cycle

Décharge automatique

1.2Ah

12V

T1

6V

12V

129 A(55s)

0.36A

13,54 13,8 V c.c./unité moyenne 8 25°C

90 m Ohm

14,4 V c.c. a 15V c.c./unité moyenne a 25°C

Les piles peuvent étre stockées pendant plus de 6
mois a 25°C. Rapport d'autodécharge inférieur a 3 %
par mois a 25°C. Veuillez charger les batteries avant
['utilisation.
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Batteries au plomb RO

Spécifications mécaniques

Dimensions 97 mm x 43 mm x 52 mm
Hauteur 97mm

Longueur 43mm

Largeur 52mm

Poids 570g

Spécifications de I'environnement de fonctionnement

Décharge : -15 a 50 °C.

piage de temperature de Charge : 0 & 40 °C.

' Stockage : -15 a 40 °C.
Plagg de températures d'utilisation 25°C +3 °C
nominale

Homologations

Conformité/certifications UL94-HB
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Batteries au plomb E‘Elﬂg

-

CONSTAMT VOLTAGE CHARGE
FI!D: §37-5444 [12V1 2AHI20HR] e

Maintenance-free Sealed Lead-acid Battery Standby use: 135118 ¥
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Batteries au plomb E‘Elﬂg

O

Drag to rotate

Available Capacity Subject to Temperature

Battery Type 20C | -10C 0T 57 10T | 20C 251 j0c | 40C | 45C

Bgﬁfw evatav| 46% | 66% | 86% | 89% | 93% | 98% | 100% | 102% | 103% | 105%

Constant Current Discharge Gbi_

FNiTime | Smin | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min Zh 3h dh 5h Bh Bh 10h | 20k

1.85Vicell] 16.0 1.7 987 B.46 B.17 | 4.52 3,60 214 1.60 1.30 1.10 085 | 0756 | 0626 | 0343
1.80Vicell] 192 137 113 | 820 | 665 | 480 | 3A3 2.24 166 | 1.35 114 | 089 | O.783 | 0.653 | 0.350
1.75Vicell| 215 149 120 | 870 | 652 | 488 | 3548 2.1 1M 1.38 1.18 101 | 0.795 | 0663 | 0357
1.70W/cell] 234 158 128 10.2 718 | 512 4.05 238 1.75 1.41 1.18 103 | 0.812 | 0672 | 0361
1.65Vicell| 255 16.8 134 106 | 743 | 528 | 417 240 | 177 | 143 1.21 104 | 0823 | 0680 | 0.365
1.60Vicell] 26.8 176 138 108 | 764 | 542 | 426 246 | 181 1.46 1.23 106 | 0.837 | 0.630 | 0.371

Constant Power Discharge Eha_

EViTime | Smin | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h h Ih dh 5h Eh 8h 10k 20h
185Vicell] 303 | 223 | 192 | 164 | 120 | 886 | 708 | 423 | 317 | 258 | 220 | 1.9 152 | 126 | 0694
1.80Vicell| 359 | 268 | 215 | 17.7 | 129 | 937 | 752 | 442 | 330 | 269 | 227 | 197 | 157 | 1.3 | 0704

1.75Vicell| 398 | 280 | 228 | 186 | 134 | 972 | 7.79 | 4585 | 337 | 274 | 231 | 200 | 159 | 133 | 0716
1.70Vicell] 428 | 285 | 240 | 193 | 138 | 989 | 788 | 461 | 342 | 278 | 234 | 203 | 161 133 | 0718
1.65Vicell| 457 | 307 | 248 | 188 | 141 | 101 | B02 | 465 | 345 | 280 | 236 | 206 | 162 | 134 | 0720
160Vicell] 470 | 315 | 2581 | 201 | 143 | 103 | 813 | 473 | 350 | 283 | 239 | 207 | 163 | 135 | 0728
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Batteries au plomb E‘Elﬂg

Discharge CurrentVS. Discharge Voltage

Final Discharge
Voltage Vieell 1.80W 1.75V 1,60V

Discharge - . _ ~
Current (A) CA) =02C | 0.2C< (A) <1.0C | (A) =1.0C

Self Discharge Characteristics —
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68 86 108 122 °F [Carry out supplementary charge before use if 100% capacity |s required.)
Batlery lemperalure ‘Supplementary charge reguired before use Optional changing way as below:
B 1.Charged for abowe 3 days at limted current 0.25CA and constant volatge 2 25Vicell.
2.Charged for abowe 20hours at limted current 0.25CA and constant volatge 2 45 cell.
3 Charged for 8-10hours at limted curnent 0.05CA .

- Avoid this storage period unbess regular Top charge.
Supplementary charge may often fall to recover the full capacity

Float Charging Characteristics — Discharge Characteristics —
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Charging Method:

Constant Voltage| -0.2Cx2h+2.4~2 45V/Cellx24h Max. Current 0.3CA
Constant Current| 0.1C until the voltage reaching 14 .4V then 0.1Cx4h
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RS|

Batteries au plomb 'R
Dimensions
Unit: mm Dimension:151 (L)*65 (W) %89.5(H) ¥ T1 Terminal
; Unit: mm
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